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Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex® Stacja stero-
wania: mate urzgdzenia sterujgce i sygnatowe
Certyfikowane elementy obstugowe i sygnalizacyjne w
obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz mozliwosci sterowania oraz zapewnienia bez-
pieczenstwa proceséw roboczych w obszarach niebez-
piecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy
Klippon® z elementami sterowania i wyswietlania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon Control Station (przyrzad sterujacy oraz
sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIP-
PON POK 122209 EX Poliester z mieszanka gra-
fitu zbrojony wiéknem szklanym, Przycisk - zielony,
Przycisk - czerwony, Przycisk - zielony, 3 zestyki
rozwierne, 3 zestyki zwierne, -55 °C...55 °C, IP54,

IP66
Nr zam. 1537150000
Typ KLIPPON CS POK 122209-2
GTIN (EAN) 4050118341218
llos¢ 1 szt.
Status dostawy element wycofywany z produkgcji
Dostepne do 2024-08-31T00:00:00+02:00
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
IECEx "™
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 90 mm Gtebokos¢ (cale) 3.56433 inch
Gtebokos¢ z elementami dodatkowymi 103 mm Wysoko$é 220 mm
Wysokos$¢ (cale) 8.6614 inch Najmniejsza wysoko$¢ montazu 90 mm
Szeroko$é 120 mm Szeroko$¢ (cale) 4.7244 inch
Wymiar mocowania wysoko$¢ 82 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 204 mm
Masa netto 1686 g
Temperatury
Temperatura otoczenia -55°C..55 °C Temperatura eksploatacyjna -55 °C...bb5 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Numery certyfikatow obudowy
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa TUV 14 ATEX 7606 X Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa LMP 21.0019X
(ATEX) (INMETRO)
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa IECEx ITA 14.0013X Nr certyfikatu (IECEX) IECEXITA14.0013X
(IECEx)
nr certyfikatu (ATEX) TUEV14ATEX7606X
Informacje ogodlne
1. pozycja w obudowie Przycisk - zielony 2. pozycja w obudowie Przycisk - czerwony
3. pozycja w obudowie Przycisk - zielony wersja styku 3 zestyki rozwierne, 3
zestyki zwierne
Napiecie robocze, max. 400V Pobér pragdu przy temp. otoczenia 40 °C, 1,6 mm2-T6 10 A, 1,5
maks. mm2-T5 16 A, 2,5 mm?2 -
T6 16 A
Pobor pradu przy temp. otoczenia 55 °C, 1,6 mm2-T4 16 A, 1,5 Sitowniki Przycisk
maks. mm2-T5 10 A, 2,6 mm?2 -
T5 16 A
Kolor elementu wykonawczego zielony, czerwony otwory wiercone strona B 1xM25
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Mocowanie wieka Sruby z rowkiem
krzyzowym, stal
nierdzewna
Materiat uszczelki elementéw EPDM Materiat uszczelki obudowy Silikon (VMQ)
obstugowych i sygnalizacyjnych
Moment dokrecania $rub wieka 2.5 Nm Uziemienie zewnetrzne Dostepne na zyczenie
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Dtawnica kablowa

VG M25 EXE 12-17 CR7J

G4

Oznakowanie

12GExdellCT Gb, Il 2
D Ex tb IlIC T*°C Db

Zakres zaciskania dtawnicy kablowej, 17 mm Zakres zaciskania dtawnicy kablowej, 12 mm

maks. min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm? rodzaj montazu montaz nascienny

drutu, maks.

Powierzchnia nieobrobiony produkt referencyjny KLIPPON POK 122209 EX
udarnosé 7 dzuli wg IEC60079-0 Klasa temperaturowa T4,T5, T6

Materiat podstawowy

Poliester z mieszanka
grafitu zbrojony witéknem
szklanym

Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94

V-0

Powierzchnia

nieobrobiony

Materiat podstawowy

Poliester z mieszanka
grafitu zbrojony witéknem
szklanym

Dane ogdlne

Barwny

czarny grafitowy

Stopien ochrony

IP54, IP66

Tabela koloréw (podobny)

RAL 9011

Cechy standardowe

Wykonanie Obudowy z certyfikatem produkt referencyjny KLIPPON POK 122209 EX
Ex z elementami
sterujgcymi i
sygnalizacyjnymi
obudowy
Materiat podstawowy Poliester z mieszanka otwory wiercone strona B 1xM25
grafitu zbrojony wiéknem
szklanym
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Rysunki
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Drilling design
- Dimensions

Range
POK (Polyester)
K (Aluminium

STB (Stainless St¢

Product Name
Control Station

Brand Name
Klippon®

Data sporzadzenia 22.12.2025 08:06:38 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



