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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Zestaw montazowy sktada sie z przekaznika, gniazda
i zatrzasku mocujgcego Sprawno$¢ przetestowana w
100% 100% kontrola izolacji dielektrycznej pomiedzy
wejsciem a wyjsciem 4 styki przetagczne CO Z mecha-
nicznym wskaznikiem stanu Opcjonalny przycisk testowy
z oznaczeniem kolorami dla cewek (AC czerwona / DC
niebieska) Jasna kontrolka LED statusu (cewka AC: czer-
wona / cewka DC: zielona)

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja D-SERIES DRM, Modut przekaznikowy, Liczba sty-
kéw: 4, zestyk przetaczny AgNi ztocone cienkowar-
stwowo, Znamionowe napigcie sterowania: 220 V
DC, prad trwaty: 5 A, ztgcze Srubowe, Dostepnosé
przycisku testowego: Nie

Nr zam. 1542420000

Typ DRMKIT 220VDC 4CO LD
GTIN (EAN) 4050118347296

llos¢ 10 szt.

RoHS

Vnmunn
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 66.8 mm Gtebokos¢ (cale) 2.6299 inch
Wysokos$é 79.9 mm Wysokos¢ (cale) 3.1457 inch
Szeroko$é 27.2 mm Szeroko$¢ (cale) 1.0709 inch
Masa netto 93.36g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -40 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27

Strona sterownicza

Znamionowe napigcie sterowania 220V DC Prad znamionowy DC 5.2 mA

moc znamionowa 1.2W Rezystancja cewki 420000+ 10 %

Wskazanie statusu

Zielona dioda LED

uk?ad ochronny

Dioda zwrotna

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zataczajace 250V AC Ciagty prad 5A
max. czestotliwo$¢ zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie tgczeniowe AC, max. 250V
obcigzeniu znamionowym
Poczatkowy prad rozruchowy 1T10A /50 ms Obcigzalno$¢ przy napieciu 1250 VA
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.
Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 120W @ 24V Opdznienie wiaczenia <20 ms
(obcigzenie rezystancyjne), maks.
Opdznienie wytaczenia <20 ms Typ zestyku 4 CO contact (AgNi flash

gold-plated)

Zywotno$¢ mechaniczna

20 x 106 potaczen

min. moc wigczalna

10OmA@12V, 100 mA @

5V

Dane ogodlne

Szyna montazowa TS 35

Dostepno$¢ przycisku testowego Nie

Mechaniczny wskaznik potozenia Tak

przetacznika

Barwny czarny

Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
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Dane techniczne

Klasa palnosci UL94 V-2

Komponent Stopa montazowa

Klasa palnosci UL94 HB

Komponent Zatrzask mocujacy

Klasa palnosci UL94 HB

Komponent Pokrywa przekaznika

Klasa palnosci UL94 V-2

Komponent Ptyta bazowa przekaznika

Klasa palnosci UL94 V-0

Komponent Wskaznik stanu przekaznika

Klasa palnosci UL94 HB

Komponent Przycisk testowy przekaznika

Klasa palnosci UL94 HB
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepieciowa [} grupa materiatéw izolacyjnych C
odstep izolacyjny powierzchniowy i 2 5.5 mm wytrzymato$¢ napieciowa strona 1,8 kVefekt. / 1 min.
powietrzny strona sterowania - strona sterowania - strona obcigzenia
obcigzenia
Wytrzymatos$é dielektryczna 1 kVeff / 1 min Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego 1 kVeff / 1 min
sgsiadujgcych stykdéw styku
udarowe napiecie wytrzymywane 4,8 kV (1,2/50 ps) Stopien ochrony IP20
Dalsze szczegé6ty aprobat / norm
Whasciwy przekaznik DRM570220L Whasciwa podstawka SCM 4CO ECO
Nr certyfikatu (cURus) przekaznik E312083 Nr certyfikatu (cURus) podstawka E312083
Dane przytaczeniowe
Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 7 mm

pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.7 Nm
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?
Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2
jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/4, maks.
przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm? przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min. maks.
Przekréj przytacza przewodu, drobny 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, drobny T mm?2
drut, 2 zaciskane przewody, min. drut, 2 zaciskane przewody, max.
Wielko$¢ ostrza Gr. PH1
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schemat potaczen

Wykres

1214 2224 323442 44
Alo o

A2

Wykres

DC load breaking capacity
Resistive Load

w
=)
=)

200

100

Switching voltage [V DC]

.
50
40 AN

30
20

10

01 02 05 1 2 5 10 20
Switching current [A]

Charakterystyka ograniczenia pradu
obciagzenia DC Obcigzenie rezystancyjne

Wykres

Electrical endurance

L

Switching operations
il

250VAC resistive load
AN N

7
100 \ZED IAC cosp=04 inductive load

S~
i

/
£
DC24V(L/R=Tms) inductive loa
1 I h

- -
o 1t 2 3 4 5 6 7

Switching current [A]

Trwatos$¢ elementdw elektrycznych

Derating curve
in combination with relay socket

Load current [A]

z N

0
10 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Ambient temperature [ °C]

Krzywa obcigzalnosci prgdowej

Data sporzadzenia 11.12.2025 07:36:12 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

DRMKIT 220vVvDC 4CO LD Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Wykres Rysunek wymiarowany
Operating voltage range [DC]
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Ambient temperature [°C]

Roboczy zakres napiecia statego

Pozostate

(oamkrm ff )1 |

Type
DRMKIT Screw J L Test button

/FB Test button blue  OC coil
CHMATR LRt /PB Test buttonred ~ AC coil

Coil voltage Blank  No Test button
24V0DC Status LED / protective circuit
220vVDC LD LED green + free wheeling diode  DC cail
LD LED red AC coil
24V AC
230 VAC
Type of contact
2C0 DPDT
4C0 OPDT
Kody typéw
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Akcesoria

Moduly zabezpieczajace

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z diodg zabezpieczajaca lub filtrem RC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 1 6/230VDC Wersja

Nr zam. 7760056169 D-SERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania: 6...230
GTIN (EAN) 4032248967728 V, ztgcze wtykowe

llos¢ 10 ST

LED / dioda zwrotna

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong diodg LED oraz diodg zabezpieczajaca

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 2 110/230VDC Wersja

Nr zam. 7760056017 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248896615 sterowania: 110..230 V DC, ztgcze wtykowe

llos¢ 10 ST

LED

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong diodg LED

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ RIM 3 110/230VUC Wersja

Nr zam. 7940018455 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110..230 V
GTIN (EAN) 4032248878185 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST
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Mostek poprzeczny do gniazda ze ztagczem srubowym

Potaczenia krzyzowe dla gniazd w RIDERSERIES DRM.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SCM-1 Qv S Wersja

Nr zam. 1132080000 RIDERSERIES RCM, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4032248912193

llos¢ 10 ST

Zatrzaski mocujace

Pierscien mocujgcy do przekaznikow D-SERIES DRM
Metalowy oraz plastikowy pierscien mocujacy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SCM CLIP P Wersja

Nr zam. 7760056367 D-SERIES DRM, Obejma
GTIN (EAN) 6944169773334

llos¢ 5 ST
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Neutralna

Ogodlne dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Wersja

Nr zam. 1520980000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy
GTIN (EAN) 4050118327939

llos¢ 80 ST

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Wersja

Nr zam. 1520990000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: z6tty, wtykowy
GTIN (EAN) 4050118327861

llosé 80 ST

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Wersja

Nr zam. 1521000000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: szary, wtykowy

GTIN (EAN) 4050118327878
lloé¢ 80 ST

druk specjalny

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy rézne typu urzadzen réznych producentow,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzadzerh mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikdéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowa Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC SDR  Wersja

Nr zam. 1525800000

GTIN (EAN) 4050118331875 klienta, wtykowy
llos¢ 16 ST

ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: wedtug zyczenia

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenstwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskro$nie, oksydowana.

Typ SDIK SLIM PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749650000 Whkretak, Szerokos¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubos$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118896398 (A): 1

llosé 18T

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubos$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Typ SDK PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749410000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 4.5 mm, 80 mm, Grubos$é

GTIN (EAN) 4050118895636 koncoéwki (A): 1

llos¢ 18T

ESG 6/15

Ogolne dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjne;j
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzysci wynikajgce z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/15 MM WS Wersja

Nr zam. 2619940000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 15 mm,
GTIN (EAN) 4050118626148

llos¢ 3000 ST

biaty
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ESG 6/17

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzysci wynikajace z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/17 MM WS Wersja

Nr zam. 2005100000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 17 mm, biaty

GTIN (EAN) 4050118390728
lloéé 3000 ST
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