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MPLIANT

Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sa whasciwosciami roznicujgcymi. Ztgczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, ztacze $rubowe, Ciem-
nobezowy, 2.5 mm2, 32 A, 800V, liczba przyta-
czen: 2

Nr zam. 1548460000

Typ WDU 2.5 NUC

GTIN (EAN) 4050118353884

lloéé 100 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty UK
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 46.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.8307 inch
Wysokos$é 46.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.8307 inch
Szeroko$é 5.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch
Masa netto 7519
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogodlne
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30
maks.
Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze srubowe
dalsze dane techniczne
wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Materiat izolacyjny Wemid
Barwny Ciemnobezowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napigcie znamionowe 800V
Znamionowe napigcie state 800V Znamionowe natezenie pragdu 32A
Prad przy maksymalnym 32A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W
60947-7-x 60947-7-x
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Wykonanie Ztacze Srubowe, niezbedna ptyta zamykajaca Tak

do poprzecznych

ztacz wtykowych, do

przykrecanego potgczenia

poprzecznego, wolne z

jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskow na poziom 2 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie
Szyna montazowa TS 35
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 Dtugos¢ odizolowania 10 mm
maks.
Rodzaj przytacza ztgcze srubowe liczba przytagczen 2
Zakres zaciskania, maks. 4 mm? Zakres zaciskania, min. 0.05 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.
Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodéw, przewod 4 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodow, przewdd 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 ECO00897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Akcesoria

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki zamykajace mocowane sg po stronie otwartej
ostatniego zacisku szeregowego przed koncéwka

—_— katowg. Zastosowanie ptytki zamykajacej pozwala

e M 1% na utrzymanie funkcji zacisku szeregowego, jak tez
\ £ | e podanego napiecia nominalnego. Zagwarantowana jest
\\\\j ochrona przed dotykaniem czesci przewodzgcych prad, a

zacisk zamykajacy jest zabezpieczony przed dotknieciem.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WAP 2.5-10/0.5MM Wersja

Nr zam. 1966380000 Ptytka koncowa do ztgczek, Ciemnobezowy, Wysokoé¢: 54.5 mm,
GTIN (EAN) 4032248688616 Szeroko$¢: 0.35 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Tak

llos¢ 50 ST

Mostki poprzeczne

| ztaczek odbywa sie za pomoca mostkdéw poprzecznych.

| 1 Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
N LA okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztgczek modutowych.

m Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ waQvVv 16N-2.5 Wersja

Nr zam. 1073100000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zétty, 76 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4008190489847 2, Raster w mm (P): 11.90, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 13 mm

llos¢ 10 ST
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