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Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych
do swobodnego konfekcjonowania.

Wityki meskie i gniazda zenskie do adaptowalnych pod-
zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o
wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Okragte ztgcza wtykowe M 16
moga przekazywaé duze moce zasilajace i juz od wielu lat
wyznaczajg standardy rynkowe.

Potaczenie lutowane zapewnia wysoka gestosé styku przy
niewielkiej powierzchni. Za pomoca tej technologii prze-
wod, po zdjeciu izolacji, zostaje przylutowany do stykéw,
co zapewnia bardzo dobrg przewodnos$é elektryczna.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotgczalny tgcznik instalacyjny, M16
Nr zam. 1548850000

Typ SAISW-M16-12/9

GTIN (EAN) 4050118355321

llos¢ 1 szt.

Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
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Dopuszczenia

Atesty UK
ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 36¢g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-469 1-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 12 kodowanie brak

Powierzchnia styku Ag (srebro) Rodzaj przytacza Potgczenie lutowane
Podstawowy materiat obudowy PA Opér izolacji 108 Q

Srednica kabla, maks. 8 mm Srednica kabla, min. 6 mm

Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.75 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2

Napiecie znamionowe 60V Znamionowe natezenie pradu 3A

Stopien ochrony IP40 Cykle wpinania =500

Stopien zanieczyszczenia 3 Prad znamionowy 7 A (2-biegunowe) / 6 A

(4- oraz b-biegunowe) /

5 A (6-, 7- oraz 8-
biegunowe) / 3 A (12- oraz
16-biegunowe)

Rodzaj styku Ztagcze meskie Przytacze ekranu Nie

Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy Zakres temperatury obudowy -40 .. +85°C
cynkowy

Przekréj przytacza, maks. 0.25 mm?2 Przekréj przytacza, min. 0.14 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16

ECLASS 15.0 27-44-01-16
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