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Zdjecie produktu

Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji
budynkowych obejmujgcy szyny miedziane 10x3 oraz
idealnie pozycjonowane komponenty: od zaciskéw insta-
lacji, zaciské przewodu neutralnego oraz rozdziatu to kom-
pleksowych akcesoridow takich jak szyny magistrali oraz
mocowania szyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk rozdziatu potencjatu, ztagcze $rubowe, zie-
lony, 35 mm?, 202 A, 1000V, liczba przytaczen: 8,
liczba poziomoéw: 1

Nr zam. 1561620000

Typ WPD 202 4X35/4X25 GN
GTIN (EAN) 4050118366822

lloéé 2 szt.
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Dopuszczenia
Atesty —

= &
ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 49.3 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9409 inch
Wysokos$é 55.4 mm Wysokos¢ (cale) 2.1811 inch
Szeroko$é 44.4 mm Szeroko$¢ (cale) 1.748 inch
Masa netto 184 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -50°C...85°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9b5f0838-1f0b-4c 14-9fc7-3f5e6ee75be2

Informacje ogédlne

Liczba biegunéw 8 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4
maks.

Wskazéwka montazowa Szyna no$na / ptyta przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 14
montazowa

Normy IEC 60947-7-1, IEC Szyna montazowa TS 35
61238-1, VDE 0603-2

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze $rubowe

dalsze dane techniczne

z czopem zatrzaskowym Tak otwarte strony zamknieta

zatrzaskowe Tak Wskazéwka montazowa Szyna nosna / ptyta

montazowa

wersja przetestowana pod katem Tak rodzaj montazu weciskany

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny zielony

Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 35 mm?2 Napiecie znamionowe 1000V

Znamionowe napigcie przemienne 1000V Znamionowe napigcie state 1000V

Znamionowe natezenie pradu 202 A Prad przy maksymalnym 202 A

oprzewodowaniu

Normy IEC 60947-7-1, IEC Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC1.90 W
61238-1, VDE 0603-2 60947-7-x

parametry systemu

Wykonanie Ztacze Srubowe niezbedna ptyta zamykajaca Nie

Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1

liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1

poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak Przytacze PE Nie

Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie

Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4 kierunek podtaczenia z boku

maks.

Rodzaj przytgcza 2 ztgcze $rubowe Rodzaj przytgcza ztgcze $rubowe

liczba przytaczen 8 Zakres zaciskania, maks. 35 mm?2

Zakres zaciskania, min. 2.5 mm? przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 14

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 25 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego O mm2

przewéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Maks. przekréj przytacza, przewod 35 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodéw, przewoéd 35 mm?2

wielodrutowy, min.

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewdod 2.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Conductor connection data according to VOE 0603-2 (Cu), IEC 60947-7-1 (Cu), IEC 61238-1 Class A (Cu+Al)
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Stranded Soid Flaible with farule
Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu) CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158
Cartificate no. (UR) XCFR2.E60693 Certificate no. (cURus) XCFR2.EG0693
Line Load Line Load
Input (line) Copper Aluminium Copper Aluminium Input (line) Copper Aluminium Copper Aluminium
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidriv

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Pozidriv,
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764 /2-PZ, uchwyt zgodny z ISO
8764-PZ, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDK PZ2 Wersja

Nr zam. 9008540000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056538

llos¢ 18T

V2

Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodéw
”l \ i kabli majg konstrukcje zajmujaca niewiele miejsca.
) Oznaczniki mozna mocowacé nawet po zainstalowaniu
przewodow. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do
‘r’ ) zastosowan w inzynierii ruchu. Narzedzie SF pozwala na
S — fatwe instalowanie nawet matych oznacznikow.
’ Materiat nie zawierajgcy fluorowcéw Certyfikowane
— oznaczniki do zastosowan inzynierii ruchu, itp. W
J/' \ przypadku przewoddéw o przekroju powyzej 16,0 mm?
do mocowania trzeba stosowacé opaski kablowe.
Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SFX 9/24 MC NE WS V2 Wersja

Nr zam. 1852490000 SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodéw, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, biaty
GTIN (EAN) 4032248385461

llos¢ 160 ST
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Blank

Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodéw

‘ ﬁ—‘ i kabli maja konstrukcje zajmujaca niewiele miejsca.

i Oznaczniki mozna mocowacé nawet po zainstalowaniu
przewodoéw. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do
zastosowan w inzynierii ruchu. Narzedzie SF pozwala na
fatwe instalowanie nawet matych oznacznikow.
Materiat nie zawierajgcy fluorowcéw Certyfikowane

I 1 oznaczniki do zastosowan inzynierii ruchu, itp. W
it J " J przypadku przewoddéw o przekroju powyzej 16,0 mm?
- do mocowania trzeba stosowacé opaski kablowe.
Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SFX 9/24 S MC NE WS Wersja

Nr zam. 1323440000 SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodéw, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm,
GTIN (EAN) 4050118125894 biaty

llos¢ 120 ST

V2

Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodéw
A ‘\ | ‘,] ) i kabli majg konstrukcje zajmujgca niewiele miejsca.

\ Oznaczniki mozna mocowac nawet po zainstalowaniu
przewodoéw. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do
zastosowan w inzynierii ruchu. Narzedzie SF pozwala na
‘ ‘ fatwe instalowanie nawet matych oznacznikéw.

w (i ") ) Materiat nie zawierajgcy fluorowcéw Certyfikowane

! — oznaczniki do zastosowan inzynierii ruchu, itp. W
Aoty i ,]( ) przypadku przewoddw o przekroju powyzej 16,0 mm?2
do mocowania trzeba stosowacé opaski kablowe.
Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SFX 10/23 MC NE WS V2 Wersja

Nr zam. 1852390000 SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodéw, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, biaty
GTIN (EAN) 4032248385362

llos¢ 160 ST

Typ SFX 14/23 MC NE WS V2 Wersja

Nr zam. 1852440000 SlimFix X, Znaczniki kabli i przewoddw, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, biaty
GTIN (EAN) 4032248385416

llosé 160 ST
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Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST
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