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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Do bezpiecznego zestyku - styki zaciskane CB/CS.Zesta-
wienie obudow RSV i stykéw zaciskanych Weidmiuiller
umozliwia indywidualne dopasowanie do specyficznych
wymagan konkretnej aplikaciji.

Zaleznie od systemu dostepne sg nastepujgce wtasciwo-
$ci produktow:

bezpieczne centrowanie stykdw przez 3-segmentowg
koncowke kotkaduze bezpieczenstwo zestyku dzieki 4
zdefiniowanym punktom stykuHaczyk zatrzaskowy w sta-
lowej sprezynie daje pewne osadzenie stykow w obudo-
wieZestyki meskie w dwoch dtugosciach, do realizacji sty-
kéw wyprzedzajgcychmaksymalnie 100 cykli wtykania
(wersja cynowa)maksymalnie 500 cykli wtykania (wersja
ztota)Dopasowane narzedzia odpowiedniej jakoSci marki
Weidmiiller zapewniajg profesjonalng obrébke.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar
tasémowy, Styk - dtugie, cynowana, Zasieg moco-
wan, maks. : 1.6 mm?2

Nr zam. 1565810000

Typ CSL1,6R18-16 SN 12,5

GTIN (EAN) 4008190056803

llos¢ 5000 szt.

parametry produktu

opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 081g¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Metoda wykonywania ztgcz Przytacze zagniatane Kierunek odejécia przewodu 180°
Liczba biegunéw 1 liczba rzedéw z biegunami 1
Rezystancja skro$na 3,30 mQ Dtugos¢ odizolowania 4 mm
Dane materialowe

Materiat stykdw Stop Cu Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50°C Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 100 °C
Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.75 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 18

przekroj przytgczeniowy przewodu AWG,AWG 16
maks.

Wielodrutowe, min. HO7V-R 0.75 mm?2 wielodrutowe, maks. HO7V-R 1.5 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.75 mm?2 cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
z tulejkg zaciskowag, DIN 46228 pt 1, 0 mm? z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 0 mm?
min. maks.

$rednica zewnetrzna izolacji, min. 2.00 mm $rednica zewnetrzna izolacji, maks. 2.50 mm

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

znamionowe napiecie udarowe przy kat. O kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 641.00 mm
Szeroko$¢ VPE 625.00 mm Wysokos$¢é VPE 61.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi

* The long pins can be used with the standard pins as leading contacts.

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Data sporzadzenia 24.03.2026 09:40:08 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

CSL1,6R18-16 SN 12,5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-03
ECLASS 15.0 27-46-04-03
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Rysunek wymiarowany
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Narzedzia do usuwania stykow

Firma Weidmdtller oferuje szeroki wybor narzedzi
do zagniatania, usuwania stykéw oraz do kabli

$wiattowodowych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DW RSV 1.6 Wersja

Nr zam. 9004530000 narzedzia pozostate, Narzedzie do demontazu koricéwek
GTIN (EAN) 4008190041991

llos¢ 18T
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