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taczy tylko to, co faczy¢ trzeba: wtasciwe ztacze na wia-
Sciwym miejscu.

Elementy kodujace i urzadzenia blokujgce wyraznie przy-
pisujg elementy taczgce podczas procesu produkgji i
obstugi

Elementy kodujace i urzadzenia blokujgce sg wktadane
przed montazem lub podczas fazy konfekcjonowania
kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmiuiller: wystar-
czy przeprowadzi¢ indywidualng konfiguracje w interne-
towym konfiguratorze wariantéw i otrzyma sie kodowany
element.

Nieprawidtowy montaz na ptytce drukowanej i nieprawi-
dtowe podtgczenie elementdw tgczgcych nie jest juz moz-
liwe.

Zaleta: nie trzeba szukaé btedéw podczas produkcji a
uzytkownikowi nie groza btedy podczas montazu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element
kodujacy, czarny, Liczba biegunéw: 1

Nr zam. 1567430000

Typ RSV1,6 KO

GTIN (EAN) 4008190169756

lloé¢ 50 szt.

parametry produktu

opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 0.78¢

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PBT GF Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50°C Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg

IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 105.00 mm
Szeroko$¢ VPE 65.00 mm Wysokosé¢ VPE 25.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-01

ECLASS 15.0 27-46-04-01
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