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Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

  

Zatrzaśnij i używaj!
Z płytki drukowanej do szafki rozdzielczej: Stopki zatrza-
skowe lub montażowe są ogniwem łączącym między łącz-
nikiem wtykowym i szyną nośną.
Pasujące do popularnych rozmiarów standardowych: TS
15 lub TS 35. Jako stopka kombinowana lub wariant.
Szybka alternatywa wobec mocowania śrubowego jest
nie do pobicia pod względem łatwości montażu i serwisu.
Stopka montażowa do szyny nośnej umożliwia stosowa-
nie złączy wtykowych począwszy od modułu przez obu-
dowę aż po szafkę rozdzielczą i pozwala uniknąć rozwią-
zań Patchwork.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Stopka

zatrzaskowa, czarny, Liczba biegunów: 36
Nr zam. 1582970000
Typ RSV1,6 RF36/35X7.5 SW
GTIN (EAN) 4008190132163
Ilość 10 szt.
parametry produktu  
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Masa netto 20 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane materiałowe
 
Materiał izolacyjny PA 66/6 Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Materiał styków Stop Cu Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C
 

Dane znamionowe wg IEC
 
przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
 

Opakowanie
 
opakowanie skrzynia Długość VPE 197.00 mm
Szerokość VPE 171.00 mm Wysokość VPE 46.00 mm
 

Ważna informacja
 
Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być
ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.

Uwagi • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Przykład zastosowania

Podobny do przedstawionego na ilustracji 
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