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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Zacisk do ptytek drukowanych oferuje ztgcza dla 1000

V, przekréj przewodu 6 mm?2 i 32 A ze sprawdzonym zta-
czem patgkowym w rastrze 7,50 mm i 7,62 mm, kierunek
odgatezienia przewodu w wersji 90°i 180°.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk ptytki drukowanej, 7.50 mm, Liczba biegu-
now: 2, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2
mm, cynowana, pomaranczowy, Przytacze z jarz-
mem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm?2, skrzynia

Nr zam. 1594420000
Typ LP 7.50/02/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190023683
llos¢ 100 szt.
parametry produktu IEC: 1000V /32 A /0.5-6 mm?2
UL: 300V /20 A /AWG 26 - AWG 12
opakowanie skrzynia
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 19 mm Gtebokos¢ (cale) 0.748 inch
Wysoko$é 14.2 mm Wysokos¢ (cale) 0.5591 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 11 mm Szeroko$¢ 15.6 mm
Szerokos$¢ (cale) 0.6142 inch Masa netto 2.89¢
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktow OMNIMATE Signal - seria Metoda wykonywania ztgcz Przytacze z jarzmem
LP
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THR Kierunek odejscia przewodu 90°
Raster w mm (P) 7.50 mm Raster w calach (P) 0.295"
Liczba biegunéw 2 liczba rzedéw z biegunami 1
z mozliwoscig potaczenia szeregowego Tak Liczba rzedow 1
przez klienta
maksymalnie urzedowane bieguny 16 Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 3.2 mm
w kazdym rzedzie
Wymiary kotka lutowniczego 0,75 x 0,9 mm Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.3 mm
Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm liczba kotkéw lutowanych na biegun 1
lutowniczego (D)
koncéwka wkretaka 0,6 x3,5 koncéwka wkretaka norma DIN 5264
Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm
$ruba dociskowa M3 Dtugos¢ odizolowania 6 mm
L1 in mm 7.50 mm L1 w calach 0.295"
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed
VDE 0470 VDE 57 106 dotknieciem palcami
Stopien ochrony IP20 Rezystancja skro$na 1,20 mQ
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA Barwny pomaranczowy
Tabela koloréow (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych |
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) =600 Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-2 Materiat stykdw Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana powlekanie 1-3 pm Ni, 4-6 pm SN
Typ cynowania matowe Struktura warstwowa przytacza 4.6 um Ni/ 4..6 ym Sn
lutowanego

Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 100°C
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Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 6 mm?2

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2
wielodrutowe, maks. HO7V-R 6 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.5 mm2
cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.5 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 2.5 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?2
min.

z korncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 2.5 mm?
maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
b;

Zaciskany przewod Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu

Typ

cienkodrutowe

zZnamionowy

0.5 mm?2

przewdd i koricéwka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

zZnamionow§ mm

Zalecana tulejka
kablowa

HO,6/12 OR

Dtugos$¢ zdejmowania
izolacji

zZnamionowgy mm

Zalecana tulejka HO,5/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

0.75 mm?

przewdd i koncowka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania
izolacji

Zalecana tulejka
kablowa

znamionow§ mm

HO,75/12 W

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

zZnamionowgy mm

Zalecana tulejka HO,75/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

T mm?2

przewdd i koncoéwka tulejkowa

Tekst referencyjny

Dtugos¢ zdejmowania
izolacji

zZnamionow§ mm

Zalecana tulejka
kablowa

H1.0/12 GE

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

zZnamionowgy mm

Zalecana tulejka
kablowa

H1.0/6

Dtugo$¢ tulejek nalezy dobra¢ zaleznie od produktu i napigcia znamionowego., Zewnetrzna
$rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz podziatka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

(Tu=20°C)

Prad znamionowy, min. liczba biegunow 32 A

Prad znamionowy, maks. liczba 32A

biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 32 A
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Prad znamionowy, maks. liczba 305 A napiecie znamionowe przy kat. 1000V
biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napigcie znamionowe przy kat. 500V napiecie znamionowe przy kat. 500V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 6 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3

odporno$¢ na zwarcia 3x1sz120A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 200039-1202191
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V
B/ CSA) D/ CSA)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 20 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
CSA) CSA)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12
maks.

Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano

wartosci minimalne,

szczegoty — patrz

certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V
B /UL 1059) D / UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 20 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A
UL 1059) UL 1059)
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12

maks.

Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

warto$ci minimalne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 117.00 mm
Szerokos$¢ VPE 102.00 mm Wysokos$¢ VPE 65.00 mm
Testy typu
Test: wytrzymatos$¢ znacznikow Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03

Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, napiecie
znamionowe, przekréj znamionowy, raster,
znacznik zatwierdzenia SEV, wytrzymatosé
Ocena dostepny

Test: przekroj zaciskowy Standard DIN EN 6094 7-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 07.98, DIN

EN 60999 rozdziaty 6i 8.1 / 04.94

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz petny 0,12 mm?2
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz gigtki 0,12 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz gietki 4 mm?
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz petny 6 mm?2
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 26/1
przekréj przewodnika
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Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 26/19

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 12/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 12/19

Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego Standard DIN EN 60999 rozdziat 8.4 / 04.94
poluzowania przewodnikéw Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 24/1
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 24/19
przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0,3 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

petny 0,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 0,5 mm?

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0,9 kg

Typ przewodnika

Ocena

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

gietki 4 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 12/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

sprawdzony

AWG 12/19

Wymaganie

1,4 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 6 mm?2

Ocena sprawdzony
Test wyciggania Standard DIN EN 60999 rozdziat 8.5 / 04.94

Wymaganie 210N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 26/1
przekrdj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 26/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie 230N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO5V-UO.5
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO5V-KO0.5
przekrdj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie 260 N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-K4
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 12/1
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 12/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie 280 N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-U6
przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony
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Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
¢ Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
* P on drawing = pitch
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
* Itis necessary to hold the insulating body of the one or two pole terminal when tightening the
screw
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Rysunki

Rysunek wymiarowany

i Li+P 0,6

3 6.6 |
Jo 0.217°
L1 e b
P
""" ®1,3+0,1

Wykres

LP 7.50/../90

load current | [A]

© = 4.0 mm? (HOTV-K4 [ IEC 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
—
ambient temperature T [*C]
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Bloki mocujace

Ogobine dane zamoéwieniowe

Drobny komponent, znaczacy efekt:

Zatrzaskowe elementy mocujgce zwiekszajg
mechaniczng obcigzalnos$¢ ztaczek do ptytek
drukowanych.

Zatrzaskiwanie lub konfekcjonowanie - zawsze wtasciwe
rozwigzanie:

Wytrzymate, precyzyjnie dopasowane potgczenie
zaciosoweWytrzymate metalowe wktady
gwintowaneDopasowane do wszystkich kierunkéw
wyjscia

Maksymalna stabilno$¢, minimalny wysitek:
Wyjatkowa odpornos$¢ na czeste operacje zwigzane z
mocowaniemKompletny zestaw utatwiajacy selekcje
Rezultat: skuteczniejsze zabezpieczenie przed awarig
spoin lutowniczych, stykéw i catego podzespotu na
wypadek wstrzagsu mechanicznego jak np. wibracji i
naprezen.

Typ LPBB MU OR Wersja

Nr zam. 1747530000 Zacisk ptytki drukowanej, Akcesoria, blok mocujacy, pomaranczowy,
GTIN (EAN) 4008190992217 Liczba biegunéw: 1

llos¢ 100 ST

Typ LPBB OR Wersja

Nr zam. 1747540000 Zacisk ptytki drukowanej, Akcesoria, blok mocujacy, pomaranczowy,
GTIN (EAN) 4008190992224 Liczba biegunéw: 1

llosé 100 ST

elementy odtaczajace

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Skuteczna separacja - bezpieczna kontrola:

Element izolujgcy rozdziela obwody pragdu bezposrednio
na punkcie zaciskowym i jest tatwy do modernizacji

- jeden z najbardziej wszechstronnych i wydajnych
systemow druku na ztgczkach z rastrem 5 mm: seria LP
firmy Weidmiiller.

Dopasowane do bezposredniej instalacji z tytu ztgczek.
Zamkniete obudowa i bezpieczne w przypadku dotkniecia
palcem2 w 1 - uchwyt oznacznika do oznaczania
numeréw obwodéw i bezpiecznikdwZatgczony profil do
oznacznikéw Dekafix

Bezpieczna konserwacja i szybkie sprawdzanie dzigki
jednoznacznemu przyporzadkowaniu separatoréw do
wiasciwego odgatezienia przewodu.

Bezpieczenstwo w kompaktowej formie - dla serwisanta i
komponentéw aplikacji.

Typ LPA TR STI3.2 OR Wersja

Nr zam. 1495460000 Zacisk ptytki drukowanej, Akcesoria, przektadka, pomaranczowy,
GTIN (EAN) 4008190044688 Liczba biegunéw: 1

llos¢ 100 ST
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Typ LPA TR STI4.5 OR Wersja

Nr zam. 1495560000 Zacisk ptytki drukowanej, Akcesoria, przektadka, pomaranczowy,
GTIN (EAN) 4008190156732 Liczba biegunéw: 1

llogé 100 ST
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