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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oferta oznacznikdw przewodow i kabli firmy Weidmdiller
zawiera rozwigzania do najrozniejszych aplikacji. Obszar
zastosowan rozcigga sie od cienkich przewodoéw po kable
o duzych $rednicach zewnetrznych. Asortyment obej-
muje miedzy innymi systemy kombinowane, ztozone

z pojedynczych etykiet, przezroczystych tulei i znaczni-
kéw, mocowanych opaskami kablowymi. Sg tez dostepne
otwarte oraz zamkniete oznaczniki, a takze zadrukowane
lub neutralne oznaczniki do indywidualnego etykietowa-
nia. Niezawierajgce halogenkéw ani szkodliwych substan-
cji oznaczniki przewodoéw firmy Weidmiiller spetniajg
wymagania norm europejskich oraz wewnetrzne norm
renomowanych producentdéw urzadzen elektrycznych.
Oznaczniki do kabli i przewoddéw - sg dostepne systemy o
nastepujacych zastosowaniach: Przypinanie do wstepnie
zadrukowanych oznacznikéw zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami Etykietowanie znakami ze standardowego
zestawu taczenie pojedynczych, wstepnie wydrukowa-
nych znakéw w celu utworzenia kodu znakowego Samo-
dzielne opisywanie przy uzyciu drukarki laserowej SMark,
drukarki PrintJet, plotera MCP Plus, MC-Mobilo, drukarki
laserowej (format DIN A4), drukarki termotransferowej
lub flamastra STI. Przyktadowe oznaczniki znajdujg sie w
woreczku z prébkami

oznacznikéw Weidmidiller, nr zamoéwienia 1640420000.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CableLine, Znaczniki kabli i przewodoéw, 10-317
mm, 20 x 4 mm, biaty

Nr zam. 1600740000

Typ CLIF 1-20 WS/GE

GTIN (EAN) 4008190118402

lloé¢ 10 szt.

Data sporzgdzenia 11.11.2025 10:14:09 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1600740000

Karta katalogowa

CLI F 1-20 WS/GE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 20 mm Wysokos¢ (cale) 0.7874 inch
Szeroko$é 4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1575 inch
Masa netto 18.4¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -30..120°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9 llo$¢ na arkusz 594

Rodzaj nadruku neutralna Szeroko$¢ 4 mm

Klasa palnosci wg UL 94 HB zakres temperatur roboczych, maks. 120°C
zakres temperatur roboczych, min. -30°C Barwny biaty
Halogenki Tak Materiat podstawowy poliester, bez PVC
Nadrukowane znaki bez Zalecane branze Proces, Maszyny
Zakres temperatury stosowania -30..120°C

Markery przewodoéw i kabli

Halogenki Tak Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 317 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm Szeroko$¢ pola tekstowego 21 mm
Wysoko$¢ pola tekstowego 4.62 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 10-317 mm
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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