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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Oznacznik ztaczek, Oznaczniki wktadane, 30 x 6.3
mm, biaty

Nr zam. 1607720000

Typ ESO 7 DIN A4 WS

GTIN (EAN) 4008190206116

llos$¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé T mm Gtebokos¢ (cale) 0.0394 inch
Wysokos$é 30 mm Wysokos¢ (cale) 1.1811 inch
Szeroko$é 6.3 mm Szeroko$¢ (cale) 0.248 inch
Masa netto 105 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9

Orientacja nadruku poziome i pionowe

llo$¢ na arkusz 240

Szeroko$¢ 6.3 mm

Klasa palnosci wg UL 94 HB

zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny biaty

Materiat podstawowy papier

Nadrukowane znaki bez

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Arkusz etykiet

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Label sheet = Insert markers

Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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WKM do szyldéow wsuwanych

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Wykonana bez zastosowania halogenéw, przezroczysta
kieszen WKM zapewnia wyjatkowe zabezpieczenie przed
czynnikami atmosferycznymi. Pewne mocowanie przy
uzyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z
przewodami o prawie wszystkich przekrojach.

Wstepnie zadrukowane oznaczniki wsuwa sie do
uchwytu WKM, a nastgpnie mocuje zatrzaskiem.
Oznaczniki do kabli WKM sa odpowiednim rozwigzaniem
zapewniajgcy maksymalng efektywnos$¢ znakowania

w miejscu montazu. Korzysci ze stosowania kabli
WKMPapierowe i poliestrowe etykiety mozna drukowacé
indywidualnie przy uzyciu konwencjonalnych drukarek
biurowych.Solidna konstrukcja w potaczeniu z szyldami
MultiCard ELS gwarantuje maksymalng ochrone przed
czynnikami srodowiskowymi.

Typ WKM 8/30 Wersja

Nr zam. 1631910000 WKM, Znaczniki kabli i przewodéw, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm,
GTIN (EAN) 4008190206666 Oznaczniki do przewodéw i kabli, transparentny

lloé¢ 50 ST
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