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Zdjecie produktu

W niektorych zastosowaniach przydatne jest zabezpie-
czenie potgczenia przelotowego osobnym bezpieczni-
kiem. Ztagczki bezpiecznikowe sa wykonane z dolnej cze-
$ci ztgczki szeregowej i wspornika wktadki bezpiecznika
na gorze. Bezpieczniki réznicujg sie na takie z dZzwigniami
obrotowymi i wtykowymi uchwytami na bezpiecznik, a
takze na takie z wkrecanymi obudowami i ptaskie wty-
kowe.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Rzedowa listwa bezpiecznikowa, Przekroj
pomiarowy: 2.5 mm?, ztacze sprezynowe, Ciemno-
bezowy, montaz bezposredni

Nr zam. 1616410000

Typ ZS12.5/LD 250AC
GTIN (EAN) 4008190196844
llos¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

UK

cA

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokos$¢ 73 mm Gtebokos¢ (cale) 2.874 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 74 mm Wysokos$é 79.5 mm
Wysoko$¢ (cale) 3.1299 inch Szeroko$é 7.9 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.311 inch Masa netto 19.81¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C...565 °C Temperatura otoczenia -5 °C...40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytagczenie RoHS (w przypadkach, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
maks.
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy IEC 60947-7-3
Szyna montazowa TS 35
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Kierunek dodatkowego przytacza u gory przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2
cienkodrutowe z koncéwka kablowg DIN
46228/1, dalsze przytacze, maks.
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze sprezynowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony liczba identycznych ztaczy 1

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

rodzaj montazu weciskany
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dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 250V

napiecie znamionowe do ztgcza 500V Znamionowe napiecie state 250V

sgsiedniego

Znamionowe natezenie pragdu 6.3A Prad przy maksymalnym 6.3A
oprzewodowaniu

Normy IEC 60947-7-3 Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 1.33 mQ
60947-7-x

Znamionowe napiecie udarowe 6 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W
60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrdj przewodu (CSA) 12 AWG Nr certyfikatu (CSA) 200039-1152892

Min. przekréj przewodu (CSA) 26 AWG

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG

Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG

(UR) (UR)
Nr certyfikatu (UR) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG
(UR)
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG
(UR)
parametry systemu
Wykonanie Ztgcze sprezynowe, niezbedna ptyta zamykajaca Tak
element bezpiecznikowy,
z LED, do poprzecznych
ztgcz wtykowych, wolne z
jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

kierunek podtaczenia ukos$nie Dtugos¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytagcza 2 ztgcze sprezynowe Rodzaj przytacza ztacze sprezynowe
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.13 mm? Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
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Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 0.13 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewéd 4 mm?2

wielodrutowy, min.

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod
jednodrutowy, min.

0.13 mm?2

Maks. przekréj przytacza, cienki przewoéd 0.13 mm?2
wielodrutowy, min.

Wazna informacja

Informacje produktowe

Napiecie zalezy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaznika

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899 ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 6/2 GE Wersja

Nr zam. 1627850000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200428

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 6/3 GE Wersja

Nr zam. 1627860000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200435

llosé 60 ST

Typ ZQV 6/4 GE Wersja

Nr zam. 1627870000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200442

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 6/24 GE Wersja

Nr zam. 1908990000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4032248535309

llos¢ 10 ST

Typ ZQV 6/32 GE Wersja

Nr zam. 1733640000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190994334

lloé¢ 10 ST

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Ptytki zamykajgce mocowane sg po stronie otwartej
ostatniego zacisku szeregowego przed koncéwka
katowa. Zastosowanie ptytki zamykajgcej pozwala

na utrzymanie funkcji zacisku szeregowego, jak tez
podanego napigcia nominalnego. Zagwarantowana jest
ochrona przed dotykaniem czesci przewodzacych prad, a
zacisk zamykajgcy jest zabezpieczony przed dotknieciem.

Typ ZAP/TW 3

Nr zam. 1608800000
GTIN (EAN) 4008190190927
lloé 50 ST

Wersja

Seria Z, Akcesoria, Plyta zamykajaca, Plytka separacyjna
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Typ ZAP/TW 3 BL Wersja

Nr zam. 1608810000 Seria Z, Ptyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190190934

llosé 50 ST

Typ ZAP/TW 3 GN Wersja

Nr zam. 1683840000 Seria Z, Ptyta zamykajgca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190477561

llos¢ 50 ST

Typ ZAP/TW 3 GR Wersja

Nr zam. 1683870000 Seria Z, Ptyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190477592

llos¢ 50 ST

Typ ZAP/TW 3 OR Wersja

Nr zam. 1608820000 Seria Z, Ptyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190190941

llosé 50 ST

Typ ZAP/TW 3 RT Wersja

Nr zam. 1683820000 Seria Z, Ptyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190477547

llosé 50 ST

Typ ZAP/TW 3 SW Wersja

Nr zam. 1683890000 Seria Z, Ptyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190477615

llosé 50 ST

Typ ZAP/TW 3 WS Wersja

Nr zam. 1683880000 Seria Z, Ptyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190477608

llosé 50 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiaréw.

Typ ZTA 1 Wersja

Nr zam. 1609040000 Akcesoria, Adapter testowy, 9 A
GTIN (EAN) 4008190196851

llos¢ 25 ST

Typ ZTA 1/ZA Wersja

Nr zam. 1609050000 Akcesoria, Adapter testowy, 9 A
GTIN (EAN) 4008190206543

llosé 25 ST
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Bezpiecznik

D02-20A
22084

&
ey

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu
ztaczek bezpiecznikowych oferujemy réwniez
odpowiednie wktadki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje
bezpieczniki do ochrony urzadzen (bezpieczniki
miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38
mm, wktadki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a takze
bezpieczniki samochodowe i wytgczniki automatyczne.
Pierscienie ograniczajgce do uchwytéw bezpiecznikéw
uzupetniajg oferte.

Typ G 20/0.10A/F Wersja

Nr zam. 0430300000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190077174

llos¢ 10 ST

Typ G 20/0.20A/F Wersja

Nr zam. 0430400000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190152383

llosé 10 ST

Typ G 20/0.25A/F Wersja

Nr zam. 0430500000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190153991

llos¢ 10 ST

Typ G 20/0.50A/F Wersja

Nr zam. 0430600000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190046835

llos¢ 10 ST

Typ G 20/0.63A/F Wersja

Nr zam. 0439000000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190131210

lloé¢ 10 ST

Typ G 20/1.00A/F Wersja

Nr zam. 0430700000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190093877

llos¢ 10 ST

Typ G 20/1.60A/F Wersja

Nr zam. 0430800000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190031503

llosé 10 ST

Typ G 20/2.00A/F Wersja

Nr zam. 0430900000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190123567

llos¢ 10 ST

Typ G 20/2.50A/F Wersja

Nr zam. 0431000000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190085513

llosé 10 ST

Typ G 20/3.15A/F Wersja

Nr zam. 0431100000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190012977

llos¢ 10 ST
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Typ G 20/4.00A/F Wersja
Nr zam. 0431200000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190022983
llos¢ 10 ST
Typ G 20/5.00A/F Wersja
Nr zam. 0431300000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190185381
llos¢ 10 ST
Typ G 20/6.30A/F Wersja
Nr zam. 0431400000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190086053
llosé 10 ST
neutralna
T Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
AYINNNNNNN

Ogoblne dane zamoéwieniowe

COTLLTITTTTIT ]

do wszystkich przewodow oraz wtykéw, a takze
podzespotdéw elektronicznych. System jest idealny

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikow.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

DEK 5/5 MC NE WS

1609801044
4008190397111
1000 ST

Wersja
Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
Weidmueller, biaty

STR przezroczyste paski
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Typ STR7 F.SCHT 7 Wersja

Nr zam. 0515300000 Oznacznik ztgczek, Nasadka ochronna, 27 x 6.3 mm, transparentny
GTIN (EAN) 4008190182175

llosé 20 ST

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasuja do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/15 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1854090000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 15 mm, Raster w mm (P): 15.00
GTIN (EAN) 4032248390694 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 240 ST

Typ WS 10/5 M MC NE WS Wersja

Nr zam. 1792000000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248223862 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1635000000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190261948 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 720 ST

ZGB ruchomy wspornik szyldéw grupowych

ZGB 15 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b5, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 15.

ZGB 30 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.
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Typ ZGB 15 Wersja
Nr zam. 1636530000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskow, 15 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190297053 (P): 5.00 Weidmueller, biaty
llosé 20 ST
Typ ZGB 30 Wersja
Nr zam. 1611930000 Oznacznik ztaczek, Znakowanie zaciskéw, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, biaty
llosé 20 ST
Typ ZGB 30/3.5 Wersja
Nr zam. 1778290000 Oznacznik ztaczek, Znakowanie zaciskéw, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4032248161065 (P): 3.50 biaty
llosé 20 ST
neutralna
— — Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard -
T L opracowane specjalnie do ztgczek z serii Z. Majg duzy
obszar zadruku. Dzieki mechanizmowi z zawiasem,
p’;;; HHHH [ dostep do mostkdéw poprzecznych jest mozliwy nawet
bez demontazu. Szybki montaz dzieki wktadaniu
T T pojedynczy(_:h slzyldéw w paski. Pojedyncze szyldy mozna
S - tatwo rozdzielaé.
Obszar znacznika na zawiasach Mogg by¢ umieszczone
| na tasmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym
formacie MultiCard.Do nadruku na zaméwienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ ZS 10/5 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1610000000 ZS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190263171 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty
llosé 480 ST
Typ ZS 12/6 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1610020000 ZS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190444600 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty
llosé 400 ST
Typ ZS 15/5 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1646630000 ZS, Znakowanie zaciskéw, 15 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190401214 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty
llosé 480 ST
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Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

it
\ -N{f,, /
| = =gl
< S i

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ptytki zamykajace mocowane sg po stronie otwartej
ostatniego zacisku szeregowego przed koncéwka
katowa. Zastosowanie ptytki zamykajacej pozwala

na utrzymanie funkcji zacisku szeregowego, jak tez
podanego napiecia nominalnego. Zagwarantowana jest
ochrona przed dotykaniem czesci przewodzgcych prad, a
zacisk zamykajacy jest zabezpieczony przed dotknieciem.

Typ ZAP TNHE/ZSI2.5 Wersja
Nr zam. 1610840000

GTIN (EAN) 4008190263379

llogé 25 ST

Seria Z, Ptyta zamykajgca

Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i mogg by¢é montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikbw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llog¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llog¢ 100 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.
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Akcesoria

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZST 1 Wersja

Nr zam. 1269070000 Akcesoria, Nosnik zbiorczy
GTIN (EAN) 4050118094091

llosé 25 ST

Wkretaki z koncéwka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenstwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskro$nie, oksydowana.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ korcowki (A): 0.6 mm

llosé 18T
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