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W przypadku czestych zmian obcigzen: ,sprzeg wleczony”
dla ztgczy wtykowych.

Odciaznik moze zrobi¢ wiecej niz tylko odciazaé przewod-
niki:

Wystarczy zatrzasng¢ na wtyku:

taczenie kabli w wigzkiprowadzenie kablipomoc przy przy-
taczaniu i odtgczaniu

Bez uszkodzen punktéw potgczenia; wyrazne, schludne
okablowanie zapewniajace prostote obstugi.

Zalety dla uzytkownika: wigksza dostepnos$¢ urzadzen
dzieki potagczeniom odpornym na state obcigzenia w suro-
wym $srodowisku przemystowym i wygodniejsza obstuga.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpiecze-
nie przed naprezeniami, czarny, Liczba biegunéw:
8

Nr zam. 1627830000

Typ BL 3.50 ZEO8 BK BX

GTIN (EAN) 4008190202576

lloéé 50 szt.

parametry produktu

opakowanie skrzynia

Data sporzgdzenia 29.03.2026 08:42:54 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 236g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PBT Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Materiat stykdw Stop Cu Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg

IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 169.00 mm
Szeroko$¢ VPE 97.00 mm Wysokosé¢ VPE 43.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-02

ECLASS 15.0 27-46-04-02
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