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Zdjecie produktu

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztgczkami i urzgdze-
niami testujagcymi. W ten sposéb mozna ustanowic¢ styk
elektryczny w stanie okablowanym i w tatwy sposéb
dokonaé pomiarow.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm2, 250V, 6 A
Nr zam. 1632350000

Typ WTA 3 WDU4

GTIN (EAN) 4008190209711

llos¢ 25 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 83.9 mm Gtebokos¢ (cale) 3.3031 inch
Wysokos$é 66.1 mm Wysokos¢ (cale) 2.6024 inch
Szeroko$é 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Masa netto 8.67¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 100°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fb1756¢cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb
Informacje ogélne
Liczba biegunéw 1 Wskazowka montazowa montaz bezposredni
dalsze dane techniczne
z czopem zatrzaskowym Nie Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
dane tworzywa
Materiat podstawowy PA 66 Barwny czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-2
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 1.5 mm? Napiecie znamionowe 250V
Znamionowe natezenie pradu 6 A Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 1.83 mQ
60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.56 W
60947-7-x
parametry systemu
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociggajacy, maks. 0.3 Nm
Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.3 Nm Dtugos$¢ odizolowania 6 mm
Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe liczba przytaczen 1
Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2
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$ruba dociskowa M 2,5 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min.

drutu, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2

wielodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 1.5 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodoéw, przewdd 0.5 mm?2

jednodrutowy, min.

wymiary

Raster w mm (P) 6.00 mm wysokos$¢ z szyng no$na 35 107.6 mm
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002555 ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555 ETIM 9.0 EC002555
ETIM 10.0 EC002555 ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48 ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48 ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04 ECLASS 14.0 27-25-03-04
ECLASS 15.0 27-25-03-04
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