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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Skuteczne: potgczenie miedzy diodami diodg LED a pane-
lem przednim.
Wskazniki o$wietleniowe umozliwiajg uzytkownikom nad-
z6r nad stanem przetaczania bez stosowania specjalnych
konstrukcji: optyczne tworzywo sztuczne kieruje $wiatto
ze standardowych diod LED wokot zagiecia do ztaczy lub
przez ptyte przednia.
Elementy $wiattowodowe sg po prostu zatrzaskiwane
za odpowiednimi ztgczami meskimi z zagieciem 90°
(kierunek wyjscia 90°). Wersje o roznych wysokosciach
konstrukcyjnych wiazki $wietlnej osiggajag maksymalng
sprawnos¢ $wiatta dla diod LED z roznymi konstrukcjami-
lub wysokos$ciami konstrukcyjnymi.
Zalety w poréwnaniu z rozwigzaniami konwencjonalnymi:
Nie jest wymagana dodatkowa ptytka obwodu LED za
panelem przednimNie sg wymagane .diody LED na dtu-
gich nézkach” z oddzielnym mocowaniemWygieta linia
kabla $wiattowodowego dla maksymalnej sprawnosci
SwiattaNieskomplikowane otwory w ptycie przedniej
dzieki okrggtemu ksztattowi wychodzgcej wigzki $wia-
ttakatwe utrzymanie poprawnych odstepéw i odlegto-
$ci miedzy czesciami przewodzgcymiRozwigzanie mozna
podzieli¢ na mniejsze liczby biegundéw
Efekt: uproszczenie procesu produkcji, obnizenie kosztéw i
uproszczenie designu

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaznik ilu-
minacyjny, transparentny, Liczba biegunéw: 1

Nr zam. 1636680000

Typ SLFLA 2,3/24

GTIN (EAN) 4008190409968

llo$é 10 szt.

parametry produktu

opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 10.12 g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny Metakrylan polimetylowy Barwny transparentny
Tabela koloréw (podobny) - Moisture Level (MSL)

Materiat stykdw Stop Cu Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie

opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 150.00 mm
Szeroko$¢ VPE 131.00 mm Wysokosé¢ VPE 34.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92

ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92

ECLASS 11.0 27-46-04-04 ECLASS 12.0 27-46-04-04

ECLASS 13.0 27-46-04-04 ECLASS 14.0 27-46-04-04

ECLASS 15.0 27-46-04-04
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