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Zdjecie produktu

Ztgcza zenskie z systemem ztgcz srubowych z kabtgkiem
zaciskowym do podtgczania przewodow w rastrze 3,50
mm. Zapewniaja one do$¢ miejsca na umieszczenie ety-
kiet i moga by¢ kodowane.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 3.50 mm,
Liczba biegunéw: 6, 90°, Przytacze z jarzmem,
Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm?2, skrzynia

Nr zam. 1639050000

Typ BL 3.560/06/90F SN OR BX

GTIN (EAN) 4008190276591

lloéé 66 szt.

parametry produktu IEC: 320V /12A /0.2-1.5 mm?
UL: 300V /8 A /AWG 28 - AWG 14

opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia
Atesty
134
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 22.45 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8839 inch
Wysoko$é 12 mm Wysokos¢ (cale) 0.4724 inch
Szeroko$c¢ 28 mm Szeroko$¢ (cale) 1.1024 inch
Masa netto 5.06 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu

Kotyska do bramy 0,349 kg CO2 eq.

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50

Rodzaj przytacza

Przytacze pola

Metoda wykonywania ztgcz

Przytacze z jarzmem

Raster w mm (P) 3.50 mm
Raster w calach (P) 0.138"
Kierunek odejscia przewodu 90°

Liczba biegunéw 6

L1 in mm 17.50 mm
L1 w calach 0.689 "
Liczba rzedow 1

liczba rzedéw z biegunami 1

Przekréj pomiarowy 1.5 mm?

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 57 106

zabezpieczony przed dotknigciem palcami

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 0470

IP 20 w stanie wetknigetym/ IP 10 w stanie niewetknietym

Stopien ochrony

IP20, po catkowitym zmontowaniu

Rezystancja skrosna <6 mQ
element kodowany Tak
Dtugos¢ odizolowania 6 mm
$ruba dociskowa M 2
koncowka wkretaka 04x25
koncoéwka wkretaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Sita wtykania/biegun, maks. 7N
Sita ciggniecia / biegun, maks. 5N
Moment dokrecajacy Typ momentu obrotowego Przytacze przewodu
Informacja o uzyciu Moment dokrecajgcy | min. 0.2 Nm
maks. 0.25 Nm
Typ momentu obrotowego Kotnierz srubowy
Informacja o uzyciu Moment dokrecajacy | min. 0.15 Nm
maks. 0.2 Nm
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Materiat izolacyjny PBT Barwny pomaranczowy
Tabela koloréw (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych Illa
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) =200 Opor izolacji 2108 Q
Moisture Level (MSL) Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Materiat stykdw Stop Cu Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 4...8 ym Sn hot-dip tinned Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -30°C
Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.08 mm?

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14

maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U

0.2 mm?2

jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U

1.5 mm?2

cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K

0.2 mm?2

cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K

1.5 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min.

0.2 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4,

maks.

1.5 mm?2

z tulejka zaciskowa, DIN 46228 pt 1,

min.

0.2 mm?2

z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 1.5 mm?2

maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,4 mmx 1,5 mm

b; @

Zaciskany przewod

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu

Typ

cienkodrutowe

zZnamionowy

0.5 mm?2

przewdd i koncowka tulejkowa

Dtugos$é¢ zdejmowania
izolacji

Zalecana tulejka
kablowa

znamionow§ mm

HO0,5/12 OR

Dtugos$¢ zdejmowania
izolacji

zZnamionowgy mm

Zalecana tulejka HO,5/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

0.75 mm?2

przewdd i koncoéwka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania
izolacji

zZnamionow§ mm

Zalecana tulejka
kablowa

HO,75/12 W

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

zZnamionowgy mm

Zalecana tulejka HO,75/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

przewdd i koricowka tulejkowa

Znamionowy
Dtugo$¢ zdejmowania
izolacji

1T mm?2
zZnamionow§ mm

Zalecana tulejka
kablowa

H1.0/12 GE

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

zZnamionow§y mm
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Zalecana tulejka H1,0/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

0.25 mm?2

przewdd i koncowka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania

zZnamionow§ mm

izolacji
Zalecana tulejka HO,25/10 HBL
kablowa
Dtugos¢ zdejmowania | znamionowly mm
izolacji
Zalecana tulejka HO,25/5
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

znamionowy

0.34 mm?2

przewdd i konncowka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania

znamionow§ mm

izolacji
Zalecana tulejka HO,34/10 TK
kablowa

Tekst referencyjny

Zewnetrzna $rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz
podziatka (P), Dtugo$¢ tulejek nalezy dobraé zaleznie od produktu i napiecia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 12 A
(Tu=20°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 10 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 10 A

biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 8 A napiecie znamionowe przy kat. 320V

biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2

napiecie znamionowe przy kat. 160V napiecie znamionowe przy kat. 160V

przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV

przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV odporno$¢ na zwarcia 3x1sz 100 A

przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 154685-1318353
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V
B / CSA) D / CSA)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
CSA) CSA)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 14
maks.
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V
B / UL 1059) D / UL 1059)
Pragd znamionowy (grupa uzytkowa B/ 8 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 8 A
UL 1059) UL 1059)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28 przekroj przytgcza przewodu AWG, AWG 14

maks.

Odniesienie do warto$ci znamionowych

W specyfikacji podano
warto$ci minimailne,
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szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugosé¢ VPE 350.00 mm
Szerokos$¢ VPE 141.00 mm Wysokos$¢ VPE 31.00 mm
Testy typu
Test: wytrzymato$é znacznikdéw Standard DIN EN 61984 rozdziat 7.3.2 / 09.02 wedtug
wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 /
07.96
Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, znacznik
zatwierdzenia SEV, znacznik atestu CSA
Ocena dostepny
Test wytrzymato$é
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidtowe potaczenie (brak Standard DIN EN 61984 rozdziaty 6.316.9.1 / 09.02, DIN
mozliwosci wymiany) IEC 60512 cze$¢ 7 rozdziat 5 / 05.94
Test 180° obrécone z elementami kodowymi
Ocena sprawdzony
Test: przekréj zaciskowy Standard DIN EN 60999-1 rozdziaty 71 9.1 / 12.00, DIN

EN 60947-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 12.99

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 0,2 mm?2

bez izolacji 0,2 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 1,5 mm?

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

bez izolacji 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 28/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 28/19

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 16/1

Typ przewodnika oraz

przekréj przewodnika

AWG 16/19

Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.4 / 12.00
poluzowania przewodnikéw Wymaganie 0.2 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 28/1
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 28/19
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz 2 X AWG 24/1

przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz

przekréj przewodnika

2 x AWG 24/19z
koncowka tulejkowa

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0.4 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

bez izolacji 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 16/7
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Dane techniczne
Ocena sprawdzony

Test wyciggania Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.5 / 12.00

Wymaganie 25 N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 28/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 28/19
przekrdj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie

210N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

2 x AWG 24/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

2 X AWG 24/19z
koncoéwka tulejkowa

Ocena

sprawdzony

Wymaganie 240N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO5V-U1.5
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO5V-K1.5
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 16/7
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm

Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or

disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Zdjecie produktu

Rysunek wymiarowany

. L1+8xP 12
0.472"
©|o
o
P = |
<3 e
~f®
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L1

Wykres Wykres

BL 3.50/../90 & /270 - SL 3.50/../90 BL 3.50/../90 & /270 - SL 3.50/../90
18

load current | [A]
load current | [A]

© =2pos.
© =24pos

@ = 15 mm? (HOTV-K1.5/ EN 60947-7-1)

= 0.5 mm? (HO5V-K0.5 / EN 60847-7-1)
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—
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Elementy kodujace

taczy tylko to, co faczy¢ trzeba: wtasciwe ztgcze na
wiasciwym miejscu.

Elementy kodujace i urzadzenia blokujace wyraznie
przypisujg elementy tagczace podczas procesu produkcji i
obstugi

Elementy kodujace i urzagdzenia blokujgce sg wktadane
przed montazem lub podczas fazy konfekcjonowania
kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmiuiller:
wystarczy przeprowadzi¢ indywidualng konfiguracje w
internetowym konfiguratorze wariantéw i otrzyma sie
kodowany element.

Btedne wyposazenie na ptytce drukowanej oraz btedne
wtykanie ztaczy staje sig juz niemozliwe.

Zaleta: nie trzeba szuka¢ btedéw podczas produkcji a
uzytkownikowi nie grozg btedy podczas montazu.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ BL SL 3.5 KO OR Wersja

Nr zam. 1693430000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy,

GTIN (EAN) 4008190867447 pomaranczowy, Liczba biegunéow: 1

lloé¢ 100 ST

Typ BL SL 3.5 KO SW Wersja

Nr zam. 1610100000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, czarny, Liczba
GTIN (EAN) 4008190187637 biegunéw: 1

llosé 100 ST
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SLD 3.50/90

®

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dwurzedowe ztgcze meskie do lutowania na fali w

rastrze 3,50 mm. Ztgcze jest dostepne w wersji otwartej,
zamknietej oraz kotnierzowej. Ztagcza meskie majg miejsce
na umieszczanie etykiet i moga byé kodowane. Pakowane
w pudetko kartonowe.

Typ SLD 3.50/12/90 3.2SN OR... Wersja

Nr zam. 1633390000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190257842 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 12, 90°, Dtugos$¢ kotka
llos$é 50 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

SLD 3.50/90G

&

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dwurzedowe ztgcze meskie do lutowania na fali w

rastrze 3,50 mm. Ztgcze jest dostepne w wersji otwartej,
zamknietej oraz kotnierzowej. Ztagcza meskie majg miejsce
na umieszczanie etykiet i moga by¢ kodowane. Pakowane
w pudetko kartonowe.

Typ SLD 3.50/12/90G 3.2SN O... Wersja

Nr zam. 1633620000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4008190258078 Potaczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 12, 90°,

llosé 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy,
skrzynia

Typ SLD 3.560/12/90G 4.5SN B... Wersja

Nr zam. 1634310000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4008190258764 Potgczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 12, 90°,

llos¢ 50 ST Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SLD 3.50V/180G

~

Dwupoziomowe, przesunigte ztacze meskie do

lutowania na fali w rastrze 3,50 mm. Dostgpne w wersji
zamknietej i kotnierzowej. Ztgcza meskie majg miejsce na
umieszczanie etykiet i mogg by¢ kodowane.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SLD 3.50V/12/180G 3.2SN... Wersja
Nr zam. 1641130000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
GTIN (EAN) 4008190279530 Potaczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 12, 180°,
llos¢ 50 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy,
skrzynia
SLD 3.50V/90G
Dwupoziomowe, przesunigte ztacze meskie do
lutowania na fali w rastrze 3,50 mm. Dostgpne w wersji
zamknietej i kotnierzowej. Ztgcza meskie maja miejsce na
umieszczanie etykiet i moga byé kodowane.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SLD 3.50V/12/90G 3.2SN ... Wersja
Nr zam. 1642260000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
GTIN (EAN) 4008190280789 Potaczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 12, 90°,
lloé¢ 50 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy,
skrzynia
SL 3.50/90G
Ztgcza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50
mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowane;j:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz $rubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL 3.60/06/90G 3.2SN BK...  Wersja
Nr zam. 1732030000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
GTIN (EAN) 4008190390624 Potgczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,
llos¢ 50 ST

Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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s

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig
kodowania

Typ SL-SMT 3.560/06/180G 1.5...
Nr zam. 1753022001

GTIN (EAN) 4032248130924

llos¢ 50 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potgczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,

Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL-SMT 3.5/180G Tray

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugos$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig
kodowania

Typ SL-SMT 3.60/06/180G 1.5...
Nr zam. 1753023001

GTIN (EAN) 4032248132751

llos¢ 66 ST

Wersja

Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,
Dtugos¢ kotka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tray
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SL-SMT 3.5/180G Tape

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki

drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod

katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),

z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym

(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
» Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.50/06/180G 1.5... Wersja
Nr zam. 1753024001 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
GTIN (EAN) 4032248135622 Potgczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,
llos¢ 265 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape

SL-SMT 3.5/90G Box

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugos$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania

Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.560/06/90G 1.6S... Wersja
Nr zam. 1761582001 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
GTIN (EAN) 4032248132072 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,
llo$é 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SL-SMT 3.5/90G Tape

“

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig
kodowania

Typ SL-SMT 3.560/06/90G 1.5S... Wersja

Nr zam. 1761584001 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248136025 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,
llos¢ 385 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape

SL-SMT 3.50/90 Tape

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugos$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig
kodowania

Typ SL-SMT 3.50/06/90 1.5SN... Wersja

Nr zam. 1761814001 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4032248136124 lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegundéw: 6, 90°, Dtugo$¢
llo$é 385 ST kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape

SL 3.50/90

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SL 3.60/06/90 3.2SN OR ...
Nr zam. 1597250000

GTIN (EAN) 4008190163624

llos¢ 50 ST

Wersja

Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°, Dtugos¢ kotka
lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

SL 3.50/180G

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/180G 3.2SN O... Wersja

Nr zam. 1604510000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4008190159559 Potaczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,

llos¢ 50 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy,

skrzynia

Typ SL 3.60/06/180G 4.5SN O... Wersja

Nr zam. 1604660000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4008190026950 Potaczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,

llos¢ 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 4.5 mm, cynowana, pomaranczowy,

skrzynia

SL 3.50/180
Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50
mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowane;j:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SL 3.560/06/180 3.2SN OR...  Wersja

Nr zam. 1604810000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie

GTIN (EAN) 4008190145460 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°, Dtugosc¢ kotka

llos¢ 50 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

Typ SL 3.50/06/180 4.5 SN O... Wersja

Nr zam. 1604960000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie

GTIN (EAN) 4008190030995 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°, Dlugo$¢ kotka

llos¢ 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
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SL 3.50/90G

G

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztgcza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub uko$ny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/90G 3.2SN OR... Wersja

Nr zam. 1605110000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4008190059552 Potaczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,

llos$é 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy,
skrzynia

SL 3.50/180

b

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ztgcza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowane;j:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz $rubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/180 4.5SN BK... = Wersja

Nr zam. 1610150000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190139476 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°, Dtugos$¢ kotka
llos¢ 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL 3.50/90

=

Ztgcza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowane;j:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz $rubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SL 3.60/06/90 4.5SN BK ... Wersja

Nr zam. 1615330000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190052911 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°, Dtugos¢ kotka
llos¢ 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL 3.50/90G

G

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/90G 4.5SN BK... ~ Wersja

Nr zam. 1615440000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4008190054670 Potaczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,

llosé 50 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL 3.50/180G

Y

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/180G 4.5SN B... Wersja

Nr zam. 1616050000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4008190065836 Potaczenie lutowane THR, 3.560 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,
llos$é 50 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SL-SMT 3.5/90G Box

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania

Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.50/06/90G 3.2S.. Wersja
Nr zam. 1841670000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
GTIN (EAN) 4032248353026 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,
llos¢ 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL-SMT 3.5/180G Box

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki

drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod

katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),

z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym

(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
. Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.560/06/180G 3.2... Wersja
Nr zam. 1842360000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
GTIN (EAN) 4032248353712 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,
llo$é 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SL-THR 3.5/135F

s

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig
kodowania

Typ SL-SMT 3.50/06/135F 3.2...  Wersja

Nr zam. 1003550000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie
GTIN (EAN) 4032248726721 lutowane THT/THR, 3.60 mm, Liczba biegunéw: 6, 135°, Dtugos¢
llos¢ 66 ST kotka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL 3.50/90F

“

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub uko$ny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/90F 4.5 SN O... Wersja

Nr zam. 1618100000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie
GTIN (EAN) 4008190116248 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°, Dtugo$¢ kotka
llo$é 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

SL 3.50/180F

e

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub uko$ny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SL 3.60/06/180F 4.5 SN ...
Nr zam. 1618730000

GTIN (EAN) 4008190127312

llos¢ 50 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°, Dtugos$¢ kotka

lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

SLD 3.50/90F

®

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Dwurzedowe ztgcze meskie do lutowania na fali w

rastrze 3,50 mm. Ztgcze jest dostepne w wersji otwartej,
zamknietej oraz kotnierzowej. Ztacza meskie majg miejsce
na umieszczanie etykiet i moga by¢ kodowane. Pakowane
w pudetko kartonowe.

Typ SLD 3.60/12/90F 3.2SN O...
Nr zam. 1633850000

GTIN (EAN) 4008190258306

llog¢ 50 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 12, 90°, Dlugo$¢ kotka

lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

SLD 3.50V/180F

&

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Dwupoziomowe, przesunigte ztacze meskie do

lutowania na fali w rastrze 3,50 mm. Dostepne w wersji
zamknietej i kotnierzowej. Ztagcza meskie majg miejsce na
umieszczanie etykiet i mogg by¢ kodowane.

Typ SLD 3.60V/12/180F 3.2 ...
Nr zam. 1641260000

GTIN (EAN) 4008190279660

llog¢ 50 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 12, 180°, Dtugos$¢ kotka

lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
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SLD 3.50V/90F

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dwupoziomowe, przesunigte ztagcze meskie do

lutowania na fali w rastrze 3,50 mm. Dostepne w wersji
zamknietej i kotnierzowej. Ztgcza meskie maja miejsce na
umieszczanie etykiet i moga byé kodowane.

Typ SLD 3.50V/12/90F 3.2 S... Wersja

Nr zam. 1642390000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie
GTIN (EAN) 4008190280918 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 12, 90°, Dtugos$¢ kotka
llos$é 50 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

SL 3.50/135F

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub uko$ny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/135F 3.2SN O...  Wersja

Nr zam. 1643370000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
GTIN (EAN) 4008190282134 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 135°, Dtugo$¢ kotka
llosé 66 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

SL-SMT 3.5/180F Box

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknieta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugos$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig
kodowania
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SL-SMT 3.60/06/180F 1.5...
Nr zam. 1761002001

GTIN (EAN) 4032248131570

llos¢ 66 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°, Dtugos¢

kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL-SMT 3.5/90F Box

“

Odporne na wysokie temperatury ztacze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknieta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Diugos¢ kotka

3,2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogdlne dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.50/06/90F 1.5S...  Wersja
Nr zam. 1762042001 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
GTIN (EAN) 4032248132454 lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°, Dtugos¢
llos¢ 50 ST kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
SL 3.50/90F

“

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/90F 3.2SN OR...
Nr zam. 1607080000

GTIN (EAN) 4008190101312

llog¢ 50 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°, Dtugos¢ kotka

lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
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SL 3.50/180F

"

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztgcza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub uko$ny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/180F 3.2SN O...  Wersja

Nr zam. 1607540000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie
GTIN (EAN) 4008190177140 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°, Dtugos$¢ kotka
llos$é 50 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
SL 3.50/90F

@

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub uko$ny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/90F 4.5 SN B... Wersja

Nr zam. 1615570000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
GTIN (EAN) 4008190057411 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°, Dtugos¢ kotka
llosé 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL 3.50/180F

"

Ogdlne dane zamowieniowe

Ztacza meskie do lutowania na fali w rastrze 3,50

mm Kierunek wtykania wzgledem ptytki drukowanej:
réwnolegty (90°), prosty 180° lub ukosny (135°) Wariant
obudowy: kotnierz srubowy (F) Pakowane w pudetko
kartonowe (BX) Ztgcze meskie moze byé kodowane

Typ SL 3.60/06/180F 4.5 SN ... Wersja

Nr zam. 1616180000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
GTIN (EAN) 4008190068394 lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegundéw: 6, 180°, Dtugo$¢ kotka
llos¢ 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SL-SMT 3.5/180F Box

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig
kodowania

Typ SL-SMT 3.560/06/180F 3.2...
Nr zam. 1842810000

GTIN (EAN) 4032248354177

llos¢ 66 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potaczenie
lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegundéw: 6, 180°, Dtugo$¢

kotka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL-SMT 3.5/90LF Box

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugos$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig
kodowania

Typ SL-SMT 3.60/06/90LF 3.2...
Nr zam. 1841900000

GTIN (EAN) 4032248353255

llos¢ 66 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,

Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SL-SMT 3.5/90F Box

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania

Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.50/06/90F 3.2S...  Wersja
Nr zam. 1842120000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie
GTIN (EAN) 4032248353477 lutowane THT/THR, 3.560 mm, Liczba biegundéw: 6, 90°, Dtugo$¢
llos¢ 66 ST kotka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL-SMT 3.5/180LF Box

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,
raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki

drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugos$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania

Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.50/06/180LF 1....  Wersja
Nr zam. 1804740000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
GTIN (EAN) 4032248268825 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,
llos¢ 66 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Typ SL-SMT 3.50/06/180LF 3....  Wersja
Nr zam. 1842580000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
GTIN (EAN) 4032248353941 Potgczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,
lloé¢ 66 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SL-SMT 3.5/90LF Tape

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania

Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.50/06/90LF 1.5...  Wersja
Nr zam. 1805350000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
GTIN (EAN) 4032248269600 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,
llos¢ 385 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape

SL-SMT 3.5/180LF Tape

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugos$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.50/06/180LF 1....  Wersja
Nr zam. 1805270000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
GTIN (EAN) 4032248269532 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 180°,
llo$é 265 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
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BL 3-50/06/90F SN OR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

SL-SMT 3.5/90LF Box

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

A H weidmueller.
Elementy WSPO'praCquce www.weidmueller.com

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie,

raster 3,50 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki
drukowanej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod
katem (135°) Warianty obudowy: zamknigta z boku (G),
z kotnierzem $rubowym (F), z kotnierzem lutowanym
(LF) oraz z kotnierzem zatrzaskowym do lutowania (RF)
Zoptymalizowane do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka

3.2 mm uniwersalna, do wszystkich metod lutowania
Dtugosé kotka 1,5 mm, zoptymalizowana do metod
lutowania rozptywowego Pakowane do pudetek (BX)
lub w tasmie na szpuli (RL) Ztgcze meskie z mozliwoscig

kodowania
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SL-SMT 3.50/06/90LF 1.5...  Wersja
Nr zam. 1804980000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
GTIN (EAN) 4032248268887 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°,
llos¢ 66 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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