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Zdjecie produktu

Modutowy system rozdzielczy ZIA do prostego okablowa-
nia sygnatowego opiera sie na uktadanych w stos poje-
dynczych modutach ze sprawdzong technologig napina-
nia potaczenia sprezynowego. Dzigki zintegrowanemu
mostkowi poprzecznemu oraz potaczeniu gniazd i stykéw
meskich, z fatwos$cig mozna konfekcjonowadc rézne listwy
w systemach rozdzielania. Elementy bazowe sg po pro-
stu zatrzaskiwane na szynach TS35 DIN i sg dostepne w
réznych konstrukcjach dla potaczen 3- i 4-przewodowych.
Dzieki temu system moze by¢ konfigurowany indywidual-
nie i dostosowywany do specyficznej aplikacji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe, ztgcze sprezynowe, 1.6 mm?,
Pasek rozdzielczy, Ciemnobezowy

Nr zam. 1649300000

Typ ZVL 1.5

GTIN (EAN) 4008190294250

llos¢ 100 szt.
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Dopuszczenia

C (eeN

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 17.45 mm Gtebokos¢ (cale) 0.687 inch
Wysoko$é 12.9 mm Wysokos¢ (cale) 0.5079 inch
Szeroko$c¢ 5.08 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2 inch
Masa netto 1.23¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55°C Temperatura otoczenia -5 °C...40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

Liczba biegunéw 1 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy IEC 60947-7-1

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

przekrdj przytacza przewodu, 1.5 mm?2

cienkodrutowe z koncéwka kablowa DIN

46228/1, dalsze przytacze, maks.

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

rodzaj montazu wtykany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 1.5 mm?

Napiecie znamionowe

250V

Znamionowe napiecie state 250V

Znamionowe natezenie pradu 175 A
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Normy IEC 60947-7-1 Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.83 mQ
60947-7-x

Znamionowe napiecie udarowe 4 kv Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.56 W
60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrdj przewodu (CSA) 14 AWG Nr certyfikatu (CSA) 200039-1068678

Napiecie rozm. B (CSA) 300V Prad Gr B (CSA) 10A

Napiecie rozm. D (CSA) 300V Prad Gr D (CSA) 10 A

Min. przekroj przewodu (CSA) 26 AWG

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 14 AWG Prad Gr D (UR) 10 A

(UR)

Wielko$¢ przewodu Factory wiring min 26 AWG Nr certyfikatu (UR) E60693

(UR)

Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG Napigcie rozm. D (UR) 300V

(UR)

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 14 AWG

(UR)

parametry systemu

Wykonanie Pasek rozdzielczy niezbedna ptyta zamykajaca Tak

Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 1

liczba zaciskow na poziom 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie

Przytacze PE Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A2

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14

maks.
kierunek podtaczenia u gory Dtugos¢ odizolowania 7 mm
Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe liczba przytaczen 1
Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm? Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2
Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,b mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 0.13 mm?2 blizniacza tulejka kablowa, maks. 0.75 mm?2
wielodrutowy, min.

blizniacza tulejka kablowa, min. 0.5 mm?2 Przekrdj przytacza przewodoéw, przewod 2.5 mm?2

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 0.13 mm2
jednodrutowy, min.

wymiary
przesunigcie TS 15 32 mm przesunigcie TS 32 38 mm
przesuniecie TS 35 10 mm
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Gilzy redukcyjne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zastosowanie tulejek redukcyjnych utatwia podtaczanie
przewodoéw o przekrojach mniejszego zakresu. Przewody
mozna bezpiecznie wprowadzi¢ do zacisku nie
rozdzielajac skretek. Zastosowana tulejka redukcyjna
centruje przewod w Srodkowym punkcie wejscia

Typ ZRH 1.5N/1 Wersja

Nr zam. 1632140000 Seria Z, Gilza redukcyjna
GTIN (EAN) 4008190487355

llos¢ 1000 ST

Typ ZRH 1.5N/2 Wersja

Nr zam. 1632130000 Seria Z, Gilza redukcyjna
GTIN (EAN) 4008190487348

llosé 1000 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do srub rowkowych z korncowka okragtg, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

SDS 0.6X3.5X100 Wersja
9008330000 Whkretak, Wkretak
4032248056286

18T
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System ZIA

Modutowy system rozdzielczy ZIA do prostego
okablowania sygnatowego opiera sie na uktadanych

w stos pojedynczych modutach ze sprawdzong
technologig napinania potaczenia sprezynowego.

Dzieki zintegrowanemu mostkowi poprzecznemu oraz
potaczeniu gniazd i stykdw meskich, z tatwos$cig mozna
konfekcjonowac rézne listwy w systemach rozdzielania.
Elementy bazowe sg po prostu zatrzaskiwane na szynach
TS35 DIN i sg dostepne w réznych konstrukcjach dla
potaczen 3-i 4-przewodowych. Dzigki temu system moze
by¢ konfigurowany indywidualnie i dostosowywany do
specyficznej aplikacji.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ BZT ZVL1.5 Wersja

Nr zam. 1676610000 Seria Z, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4008190460037

llos¢ 100 ST

Typ BZT ZVL1.5/0.ZA Wersja

Nr zam. 1676620000 Seria Z, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4008190460020

llosé 100 ST

druk specjalny

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodow oraz wtykéw, a takze
podzespotdéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikow.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

DEK 5/5 MC SDR Wersja

1609810000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
4008190456597 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

200 ST
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