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Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposoéb tgczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ,
MixMate, Ztacze meskie, Przekroj przytacza prze-
wodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi

Nr zam. 1651420000

Typ HDC-C-HE-SMO.5AU
GTIN (EAN) 4008190400095
lloéé 100 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
u
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202
Wymiary i masa
Srednica 4.5 mm Masa netto 1.32¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Woytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
Informacje ogodlne
Srednica styku @ preta 2.5 mm Dtugos$c¢ usunigcia izolacji przytacza 7.5 mm
pomiarowego
Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane Wersja wktadki HE, HEE, HQ, MixMate
Rezystancja skro$na <2 mQ Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.5 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 0.5 mm? Powierzchnia ztoto
Cykle wpinania 2500 Typ Ztacze meskie
Materiat podstawowy stop miedzi Typoszereg HE
Proces produkcji toczony Grubos$¢ warstwy powierzchniowej, 1.25 um
maks.
Grubo$¢ warstwy powierzchniowej, min.0.75 um Przekréj przytacza przewodu 0.5-0.5 mm?2
Materiat styku stop miedzi
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Leiterquerschnitt Abisclierldnge
0,50 mme AWG20  7.5mm
0,75 - 1,00 mm? AWG 18 7,5 mm
1,60 mm? AWG 16 7.5 mm
2,50 mm? AWG 14 7.5 mm
4,00 mm?# AWG 12 7,5 mm
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Akcesoria

Crimping tools

Praski do stykow toczonych

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é
zacisku Mozliwo$¢é odblokowania przy ewentualnym
btedzie w obstudze Ogranicznik zapewnia doktadne
pozycjonowanie stykéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CTXCM 1.6/2.5 Wersja

Nr zam. 9018490000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.14mm?,
GTIN (EAN) 4008190884598 4mm?2, Zagniatanie W

llos¢ 18T

Typ CTINCM 1.6/2.5 Wersja

Nr zam. 9205430000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.14mm?2,
GTIN (EAN) 4032248733446 6mm?2, poczw. Zagniatanie karbowane

llosé 18T

Narzedzia do usuwania stykow

Firma Weidmdtller oferuje szeroki wybér narzedzi
do zagniatania, usuwania stykéw oraz do kabli
$wiattowodowych.
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ REMOVAL TOOL HE Wersja

Nr zam. 1866750000 Narzedzia, Narzedzie do demontazu stykow
GTIN (EAN) 4032248437078

llogé 18T
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