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Zdjecie produktu

Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sa whasciwosciami roznicujgcymi. Ztgczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przelotowa rzedowa listwa zaciskowa, ztgcze spre-
zynowe, 4 mm2, 800V, 32 A, Ciemnobezowy

Nr zam. 1651900000

Typ ZDU 4/10/BEZ

GTIN (EAN) 4008190401047

llos¢ 10 szt.

Vt:oupum
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Technical data
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Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 43 mm Gtebokos¢ (cale) 1.6929 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 43.5 mm Wysoko$é 62 mm
Wysokos$¢ (cale) 2.4409 inch Szeroko$¢ 6.1 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch Masa netto 10041¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -50°C..75°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO15ATEX1467U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD15.0008U
Napiecie maks. (ATEX) 550V Prad (ATEX) 28 A

Maks. przekréj przewodu (ATEX) 6 mm?2 Napiecie maks. (IECEX) 550V

Prad (IECEX) 28 A Maks. przekroj przewodu (IECEX) 6 mm?2
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Etykieta Ex 2014/34/WE 12GD

Informacje ogélne

przekrdéj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10 Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
maks.

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy IEC 60947-7-1
Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze sprezynowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony liczba identycznych ztaczy 10

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji

rodzaj montazu wciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 4 mm? Napigcie znamionowe 800V
Znamionowe napigcie state 800V Znamionowe natezenie pragdu 32A
Prad przy maksymalnym 41 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1 mQ Znamionowe napiegcie udarowe 8 kV
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.02 W Stopien zanieczyszczenia 3
60947-7-x
parametry systemu
Wykonanie Ztgcze sprezynowe, niezbedna ptyta zamykajaca Tak
do poprzecznych ztacz
wtykowych, wolne z jednej
strony
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 1
liczba zaciskdw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnegtrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie

Szyna montazowa TS 35

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10

maks.
kierunek podtaczenia u gory Dtugo$¢ odizolowania 12 mm
Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe liczba przytaczen 2
Zakres zaciskania, maks. 6 mm? Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,b mm przekréj przytagcza przewodu AWG, min. AWG 26
Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewodd wielodrutowy z tulejkami przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
drutu, maks. przewdéd wielodrutowy, min.
Maks. przekroj przytacza, przewod 6 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.13 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.
blizniacza tulejka kablowa, maks. 1.5 mm? blizniacza tulejka kablowa, min. 0.5 mm?2

Przekréj przytacza przewodow, przewdéd 6 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewédd 0.13 mm2
jednodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, cienki przewdd 0.13 mm2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llosé 100 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Nr zam. 2749610000

GTIN (EAN) 4050118896350

llosé 18T

Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé
koncowki: 100 mm, Grubos$¢ korncowki (A): 0.6 mm
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