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Modutowy system rozdzielczy ZIA do prostego okablowa-
nia sygnatowego opiera sie na uktadanych w stos poje-
dynczych modutach ze sprawdzong technologig napina-
nia potaczenia sprezynowego. Dzigki zintegrowanemu
mostkowi poprzecznemu oraz potaczeniu gniazd i stykéw
meskich, z fatwos$cig mozna konfekcjonowadc rézne listwy
w systemach rozdzielania. Elementy bazowe sg po pro-
stu zatrzaskiwane na szynach TS35 DIN i sg dostepne w
réznych konstrukcjach dla potaczen 3- i 4-przewodowych.
Dzieki temu system moze by¢ konfigurowany indywidual-
nie i dostosowywany do specyficznej aplikacji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Element do umieszczenia oznakowania
Nr zam. 1676620000

Typ BZT zVL1.5/0.ZA

GTIN (EAN) 4008190460020

llos¢ 100 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 17.45 mm Gtebokos¢ (cale) 0.687 inch
Wysokos$é 12.9 mm Wysokos¢ (cale) 0.5079 inch
Szeroko$é 5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1968 inch
Masa netto 0.62¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-40 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 100 °C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

Wskazéwka montazowa

montaz bezposredni

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min.

-40 °C

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony Rodzaj zamocowania wtykany
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni wersja przetestowana pod kgtem Nie

eksplozji
rodzaj montazu wciskany
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
parametry systemu
Wykonanie do zaciskéw niezbedna ptyta zamykajaca Nie
wymiary
Raster w mm (P) 5.00 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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