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Modułowy system rozdzielczy ZIA do prostego okablowa-
nia sygnałowego opiera się na układanych w stos poje-
dynczych modułach ze sprawdzoną technologią napina-
nia połączenia sprężynowego. Dzięki zintegrowanemu
mostkowi poprzecznemu oraz połączeniu gniazd i styków
męskich, z łatwością można konfekcjonować różne listwy
w systemach rozdzielania. Elementy bazowe są po pro-
stu zatrzaskiwane na szynach TS35 DIN i są dostępne w
różnych konstrukcjach dla połączeń 3- i 4-przewodowych.
Dzięki temu system może być konfigurowany indywidual-
nie i dostosowywany do specyficznej aplikacji.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Seria Z, Element do umieszczenia oznakowania
Nr zam. 1676620000
Typ BZT ZVL1.5/O.ZA
GTIN (EAN) 4008190460020
Ilość 100 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 17.45 mm Głębokość (cale) 0.687 inch
Wysokość 12.9 mm Wysokość (cale) 0.5079 inch
Szerokość 5 mm Szerokość (cale) 0.1968 inch
Masa netto 0.62 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -40 °C…55 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C
długotrwała temperatura użytkowa,
maks.

100 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Informacje ogólne
 
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
 

dalsze dane techniczne
 
otwarte strony z prawej strony Rodzaj zamocowania wtykany
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni wersja przetestowana pod kątem

eksplozji
Nie

rodzaj montażu wciskany
 

dane tworzywa
 
Materiał podstawowy Wemid Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
 

parametry systemu
 
Wykonanie do zacisków niezbędna płyta zamykająca Nie
 

wymiary
 
Raster w mm (P) 5.00 mm
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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