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Zastosowanie tulejek redukcyjnych utatwia podtaczanie
przewoddéw o przekrojach mniejszego zakresu. Przewody
mozna bezpiecznie wprowadzi¢ do zacisku nie rozdzie-
lajac skretek. Zastosowana tulejka redukcyjna centruje
przewdd w srodkowym punkcie wejscia przewodu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Gilza redukcyjna
Nr zam. 1678800000

Typ ZRH 1.5H/2

GTIN (EAN) 4008190487317

llos¢ 1000 szt.
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Karta katalogowa

ZRH 1.5H/2

Dane techniczne
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 7.45 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2933 inch
Wysokos$é 49.3 mm Wysokos¢ (cale) 1.9409 inch
Szeroko$é 4.85 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1909 inch
Masa netto 0.08¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

Wskazéwka montazowa

montaz bezposredni

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania wtykany Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Nie

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny szary

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

parametry systemu

Wykonanie do zaciskéw

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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