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Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposoéb tgczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i

odporne na korozje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, CM 20, zta-
cze zenskie, Przekroj przytacza przewodu, maks.:
0.2, wyttaczany, stop miedzi

Nr zam. 1682430000

Typ HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

GTIN (EAN) 4008190859954

llos$¢ 500 szt.

Data sporzadzenia 02.01.2026 06:09:01 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1682430000
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 0.22¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

Srednica styku @ preta T mm Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 2.5 mm
pomiarowego

Rodzaj przytgcza Przytacze zagniatane Wersja wktadki CM 20

Rezystancja skros$na b mQ Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.2 mm?2

Przekréj przytacza przewodu, min. 0.08 mm?2 Powierzchnia ztoto

Cykle wpinania 2500 Typ ztacze zenskie

Materiat podstawowy stop miedzi Proces produkcji wyttaczany

Przekréj przytacza przewodu 0.08-0.2 mm? Materiat styku stop miedzi

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Leiterquerschnitt Abisolierldange

0,08 - 0,20 mm* AWG 28-24 2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm* AWG 24-20 2,5+0,5 mm
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z kornicowka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llos¢ 18T

... do terminali SUB-D

Praski do stykéw SUB-D

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é
zacisku Mozliwo$¢é odblokowania przy ewentualnym
btedzie w obstudze Ogranicznik zapewnia doktadne
pozycjonowanie stykéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HTF SUB-D Wersja

Nr zam. 9013260000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali,
GTIN (EAN) 4008190056896 FoderBcrimp

llos¢ 18T

Data sporzadzenia 02.01.2026 06:09:01 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4


https://eshop.weidmueller.com/p/9008330000
https://eshop.weidmueller.com/p/9013260000

