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Zdjecie produktu

Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe
komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-
tow zabezpieczajacych i funkcjonalnych bezposrednio

w listwe zaciskowa. Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe
obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza-
wodnie chronié¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem
- idealne rozwigzanie do systemdw sterowania i syste-
mow rozdzielczych. Ztaczki szeregowe komponentéw
umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-
wana na funkcje instalacje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Podzespot listwy rzedowej, Ztaczka szere-
gowa dwupoziomowa, Przekréj pomiarowy: 2.5
mm?, ztacze sprezynowe, Ciemnobezowy

Nr zam. 1690020000

Typ ZDK 2.5/D/1

GTIN (EAN) 4008190877897

lloé¢ 50 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty ety
C € 3P (=

CMY
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 53 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0866 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 54 mm Wysokos$é 79.1 mm
Wysoko$é (cale) 3.1142 inch Szeroko$c¢ 5.1 mm
Szerokos$¢ (cale) 0.2008 inch Masa netto 10.64 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -50°C..76°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Informacje ogoélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30
maks.
Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2
cienkodrutowe z koricéwka kablowa DIN
46228/1, dalsze przytacze, maks.

dalsze dane techniczne

otwarte strony Z prawej strony wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji
rodzaj montazu wciskany czes$é elektroniczna dioda

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
Znamionowe napigcie state 500V Znamionowe natezenie pragdu 05 A

Prad przy maksymalnym 05 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu

Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napiegcie udarowe 6 kV
60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W Stopien zanieczyszczenia 3

60947-7-x

dane znamionowe wg CSA

Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG

(CSA) (CSA)

Nr certyfikatu (CSA) 80053378-200039 Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG
(CSA)

Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG
(CSA)

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 14 AWG Prad Gr C (UR) 15 A

(UR)

Napiecie rozm. C (UR) 300V Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG
(UR)

Nr certyfikatu (UR) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG
(UR)

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 14 AWG
(UR)

parametry systemu

Wykonanie Ztgcze sprezynowe, niezbedna ptyta zamykajaca Tak
do poprzecznych ztgcz
wtykowych, wolne z jednej
strony, z diodg

Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 2
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A2
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14

maks.

kierunek podtaczenia u goéry

Dtugo$¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytagcza 2 ztgcze sprezynowe
Rodzaj przytgcza ztgcze sprezynowe
liczba przytaczen 4

Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

Zakres zaciskania, min. 0.05 mm?
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
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Przekréj przytacza przewodu, cienki
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

0.05 mm?2

Przekréj przytacza przewodu, cienki
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki
przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

1.5 mm?2

0.05 mm?2

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?

drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.05 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrodj przytacza, przewod 2.5 mm?2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, przewodd 0.05 mm?2
wielodrutowy, min.

blizniacza tulejka kablowa, maks. 0.34 mm?2
blizniacza tulejka kablowa, min. 0.14 mm?2

Przekréj przytacza przewodéw, przewod
jednodrutowy, maks.

2.5 mm?2

Przekréj przytacza przewodéw, przewod
jednodrutowy, min.

0.05 mm?2

Maks. przekrdj przytacza, cienki przewdd 0.05 mm2

wielodrutowy, min.

Dtugosé rurki dla okucia z zakoriczeniem Dtugos$é rurki min. 6 mm
kablowym z kotnierzem z tworzywa maks. 10 mm
sztucznego DIN 46228/4 Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 0.5 mm?2
Dtugosé rurki min. 6 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 0.75 mm?2
Dtugosé rurki min. 6 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 1T mm?2
Dtugos¢ rurki min. 8 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu zZnamionowy 1.5 mm?2
Dtugos¢ rurki min. 8 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu zZnamionowy 2.5 mm?
Dtugosé rurki dla okucia z zakoriczeniem Dtugo$é rurki zZnamionowy 10 mm
kablowym bez kotnierza z tworzywa Przekroj poprzeczny przylaczanego przewodu | znamionowy 0.5 mm?
sztucznego DIN 46228/1 Dtugosé rurki zZnamionowy 10 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 0.75 mm?2
Dtugosé rurki znamionowy 10 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu znamionowy T mm?2
Dtugosé rurki min. 10 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 1.5 mm?2
Dtugosé rurki min. 10 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 2.5 mm?2

Wazna informacja

Informacje produktowe

Uwzglednij dopuszczalng temperature robocza w trybie ciggtym
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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Mostki poprzeczne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 2.5/2 Wersja

Nr zam. 1608860000 Seria Z, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190123680

llos¢ 60 ST

Typ ZQvV 2.5/3 Wersja

Nr zam. 1608870000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190061630

llosé 60 ST

Typ ZQV 2.5/4 Wersja

Nr zam. 1608880000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190082208

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 2.5/5 Wersja

Nr zam. 1608890000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190065713

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 2.5/6 Wersja

Nr zam. 1608900000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190149840

lloé¢ 20 ST

Typ ZQV 2.5/7 Wersja

Nr zam. 1608910000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190159665

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 2.5/8 Wersja

Nr zam. 1608920000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190061531

llosé 20 ST

Typ ZQV 2.5/9 Wersja

Nr zam. 1608930000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190117009

llos¢ 20 ST

Typ ZQVv 2.5/10 Wersja

Nr zam. 1608940000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190099060

llosé 20 ST

Typ ZQV 2.5/20 Wersja

Nr zam. 1908960000 Seria Z, Lacznik poprzeczny, do zaciskow, Liczba biegunéw: 20

GTIN (EAN) 4032248535293
llos¢ 20 ST
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

ZQV 2.5/50 Wersja

1697540000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
4008190883256

10 ST

Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajgce sg niezbednymi
akcesoriami dla ztagczek szeregowych. Ptytki separacyjne

u, zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
Fimes

‘ poszczegolnych potencjatow i grup funkcjonalnych,

% | | zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzystg

Sa iy strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajgca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chronigc je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujgc czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztagczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ZAP/TW ZDK2.5 Wersja

Nr zam. 1674730000 Seria Z, Ptyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190444891

llos¢ 20 ST

Typ ZAP/TW ZDK2.5 BL Wersja

Nr zam. 1748800000 Seria Z, Ptyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190997519

llos¢ 20 ST

Typ ZAP/TW ZDK2.5 OR Wersja

Nr zam. 1690080000 Seria Z, Ptyta zamykajgca, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190870645

llos¢ 20 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowaé trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnigciu, Weidmidiller

W wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne

g sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

EW 35 Wersja

0383560000 Wspornik koncowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokos$é¢: 8.5 mm,
4008190181314 100 °C

50 ST
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Typ EW 35 GR 7032 Wersja

Nr zam. 0383530000 Wspornik koncowy, szary, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$¢: 9 mm, 120
GTIN (EAN) 4008190027322 °C

llosé 50 ST

Typ EW 35/SCHA/M3 Wersja

Nr zam. 0258660000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 16.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190033477 100 °C

llos¢ 20 ST

Typ WEW 35/1 Wersja

Nr zam. 1059000000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4008190172282 12 mm, 100 °C

lloé¢ 50 ST

Typ WEW 35/2 Wersja

Nr zam. 1061200000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, HB, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4008190030230 mm, 100 °C

llosé 50 ST

Typ ZEW 35 Wersja

Nr zam. 9540000000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 6
GTIN (EAN) 4008190956264 mm, 100 °C

llosé 20 ST

Typ ZEW 35/2 Wersja

Nr zam. 8630740000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4032248348916 mm, 100 °C

llosé 20 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

|

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
fatwy sposdb dokonaé¢ pomiaréw.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZTA 4 Wersja

Nr zam. 1688110000 Akcesoria, Adapter testowy, 11 A
GTIN (EAN) 4008190855666

llos¢ 25 ST
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Gilzy redukcyjne

Zastosowanie tulejek redukcyjnych utatwia podtaczanie
przewodoéw o przekrojach mniejszego zakresu. Przewody
mozna bezpiecznie wprowadzi¢ do zacisku nie
rozdzielajac skretek. Zastosowana tulejka redukcyjna
centruje przewod w Srodkowym punkcie wejscia

przewodu.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ ZRH 1.5H/1 Wersja
Nr zam. 1678810000 Seria Z, Gilza redukcyjna
GTIN (EAN) 4008190487324
llos¢ 1000 ST
Typ ZRH 1.5H/2 Wersja
Nr zam. 1678800000 Seria Z, Gilza redukcyjna
GTIN (EAN) 4008190487317
llos¢ 1000 ST
STR przezroczyste paski
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ STR 7 F.SCHT 7 Wersja
Nr zam. 0515300000 Oznacznik ztgczek, Nasadka ochronna, 27 x 6.3 mm, transparentny
GTIN (EAN) 4008190182175
llos¢ 20 ST
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druk specjalny

------- Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

""""" do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikow.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609810000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 200 ST

neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
. : do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
S ~ szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
| oznacznikow.
[ CLLLLLLLLD | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
""""" | tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
] kontrastowy i dostepny w réznych szerokos$ciach.
""""" [ Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Typ WS 10/15 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1854090000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 15 mm, Raster w mm (P): 15.00
GTIN (EAN) 4032248390694 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 240 ST
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Typ WS 10/5 M MC NE WS

Nr zam. 1792000000 WS, Znakowanie zaciskdw, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248223862 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS

Nr zam. 1635000000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190261948 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 720 ST

ZGB ruchomy wspornik szyldéw grupowych

Ogdlne dane zamoéwieniowe

ZGB 15 jest oprawkg szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 15.

ZGB 30 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Typ ZGB 15
Nr zam. 1636530000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskow, 15 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190297053 (P): 5.00 Weidmueller, biaty
llogé 20 ST
Typ ZGB 30
Nr zam. 1611930000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskow, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, biaty
llosé 20 ST
Typ ZGB 30/3.5
Nr zam. 1778290000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskow, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4032248161065
llogé 20 ST
neutralna
77777 — Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard -
T opracowane specjalnie do ztaczek z serii Z. Maja duzy
obszar zadruku. Dzieki mechanizmowi z zawiasem,
"uuuA____w_L [ dostep do mostkdéw poprzecznych jest mozliwy nawet
bez demontazu. Szybki montaz dzieki wktadaniu
WP pojedynczygh slzyld(')w w paski. Pojedyncze szyldy mozna
S fatwo rozdziela¢.
Obszar znacznika na zawiasach Moga by¢é umieszczone
na tasmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym

formacie MultiCard.Do nadruku na zaméwienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZS 10/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1610000000 ZS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 5 mm,
GTIN (EAN) 4008190263171 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 480 ST

Raster w mm (P): 5.00

Uchwyt znacznikéw

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie taczone
zatrzaskowo i mogg by¢é montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujace typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llosé 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llos¢ 100 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenstwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskro$nie, oksydowana.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricédwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llosé 18T
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