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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Samoprzylepne etykiety poliestrowe moga by¢ druko-
wane w kazdej, biurowej drukarce laserowej formatu A4.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja LaserMark, Znaczniki kabli i przewodéw, 9.5 -
22.3 mm, 36 x 93 mm, biaty

Nr zam. 1695741044

Typ LM WO 36/93 WS

GTIN (EAN) 4008190924720
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Data sporzadzenia 21.12.2025 02:11:45 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1695741044

Karta katalogowa

LM WO 36/93 WS

Dane techniczne

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 0.03 mm Gtebokos¢ (cale) 0.001 inch
Wysokos$é 36 mm Wysokos¢ (cale) 1.4173 inch
Szeroko$é 93 mm Szeroko$¢ (cale) 3.6614 inch
Masa netto 10¢g
Temperatury
Zakres temperatury stosowania -40...150 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogdlne
Klej Akrylat
Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9
llo$¢ na arkusz 15
Rodzaj nadruku neutralna
Wykonanie samoprzylepny
Szeroko$¢ 93 mm
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
zakres temperatur roboczych, maks. 150 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
Barwny biaty
Halogenki Nie
Materiat podstawowy powtoka poliestrowa
Nadrukowane znaki bez
Liczba oznacznikéw w opakowaniu 150
Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Arkusz etykiet
Liczba kombinacji w opakowaniu 10
Liczba oznacznikéw w kombinacji 15
Wielkos$¢ pola opisowego 36 x 256 mm
Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Label sheet = 15 Conductor and cable markers
Zakres temperatury stosowania -40...150 °C
Markery przewodow i kabli
Halogenki Nie Przekréj przytacza przewodu, maks. 120 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 25 mmz2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 22.3 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 9.5 mm Szeroko$¢ pola tekstowego 35.5 mm
Wysoko$¢ pola tekstowego 25 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 9.5-22.3 mm
Przekréj przytacza przewodu 25-120 mm?2
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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