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Niektóre zastosowania wymagają, aby wtykowe rozwiąza-
nie zaciskowe było bardziej elastyczne lub ułatwiało mon-
taż. Jeżeli konieczne jest prefabrykowanie lub wymiana
całych jednostek funkcjonalnych, wymagane są modu-
łowe i elastyczne systemy łączeniowe. Nasze wtykane
złączki mogą być szybko montowane i całkowicie przete-
stowane fabrycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Seria Z, Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa,

Wielopoziomowa rzędowa listwa zaciskowa, Prze-
krój pomiarowy: 1.5 mm², złącze sprężynowe,
montaż bezpośredni

Nr zam. 1698161001
Typ ZRV 1.5
GTIN (EAN) 4008190891381
Ilość 50 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

 
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 52 mm Głębokość (cale) 2.0472 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 52.5 mm Wysokość 89.5 mm
Wysokość (cale) 3.5236 inch Szerokość 5.1 mm
Szerokość (cale) 0.2008 inch Masa netto 12.74 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C długotrwała temperatura użytkowa,

maks.
120 °C

 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Informacje ogólne
 
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,
maks.

AWG 14 Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy IEC 61984, Zgodnie
z wymaganiami IEC
60947-7-1

Szyna montażowa TS 35
 

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
 
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze sprężynowe
 

dalsze dane techniczne
 
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni wersja przetestowana pod kątem

eksplozji
Nie

rodzaj montażu wciskany
 

dane tworzywa
 
Materiał podstawowy Wemid Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
 

dane znamionowe
 
Przekrój pomiarowy 1.5 mm² Napięcie znamionowe 63 V
Znamionowe napięcie stałe 63 V Znamionowe natężenie prądu 4 A
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Prąd przy maksymalnym
oprzewodowaniu

4 A Normy IEC 61984, Zgodnie
z wymaganiami IEC
60947-7-1

Rezystancja objętościowa wg IEC
60947-7-x

1.83 mΩ Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC
60947-7-x

0.56 W
 

dane znamionowe wg UL
 
Wielkość przewodu Factory wiring max
(UR)

14 AWG Prąd Gr C (UR) 10 A

Napięcie rozm. C (UR) 150 V Wielkość przewodu Factory wiring min
(UR)

26 AWG

Nr certyfikatu (UR) E60693 Wielkość przewodu Field wiring min
(UR)

26 AWG

Wielkość przewodu Field wiring max
(UR)

14 AWG
 

parametry systemu
 
Wykonanie 4 przyłącza sprężynowe

- 4 przyłącza wtykowe,
do poprzecznych złącz
wtykowych, wolne z jednej
strony

niezbędna płyta zamykająca Tak

Liczba potencjałów 4 liczba poziomów 4
liczba zacisków na poziom 2 poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie Szyna montażowa TS 35
 

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)
 
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,
maks.

AWG 14 kierunek podłączenia u góry

Długość odizolowania 8 mm Rodzaj przyłącza 2 złącze sprężynowe
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe liczba przyłączeń 8
Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm² Zakres zaciskania, min. 0.13 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26 Przekrój przyłącza przewodu, cienki

przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

1.5 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

0.13 mm² Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.

1.5 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

0.13 mm² Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
drutu, maks.

1.5 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy, min.

0.13 mm² Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, maks.

1.5 mm²

Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, min.

0.13 mm² Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, maks.

1.5 mm²

Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, min.

0.13 mm² Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód
wielodrutowy, min.

0.13 mm²
 

wymiary
 
przesunięcie TS 35 46 mm
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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Uchwyt znaczników

Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego
montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone
zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich
standardowych kanałach znakowania modułowych
listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy
oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805490000
GTIN (EAN) 4032248270231
Ilość 100 ST

Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

Typ BZT 1 ZA WS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000
GTIN (EAN) 4032248270248
Ilość 100 ST

Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

 

Data sporządzenia 21.12.2025 04:14:08 MEZ
 
Aktualizacja katalogu / Rysunki 5

https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000

