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Niektére zastosowania wymagaja, aby wtykowe rozwigza-
nie zaciskowe byto bardziej elastyczne lub utatwiato mon-
taz. Jezeli konieczne jest prefabrykowanie lub wymiana
catych jednostek funkcjonalnych, wymagane sg modu-
tfowe i elastyczne systemy tgczeniowe. Nasze wtykane
ztaczki mogg by¢ szybko montowane i catkowicie przete-
stowane fabrycznie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Przelotowa rzedowa listwa zaciskowa,
Wielopoziomowa rzedowa listwa zaciskowa, Prze-
kréj pomiarowy: 1.5 mm?, ztacze sprezynowe

Nr zam. 1698171001

Typ ZRV 1.5/PE-CHIRON
GTIN (EAN) 4008190891435
lloéé 50 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
UK
cA
ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 52 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0472 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 52.56 mm Wysoko$é 89.5 mm
Wysokos$¢ (cale) 3.5236 inch Szeroko$¢ 5.1 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch Masa netto 18.3¢g
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 14

Normy IEC 61984, Zgodnie Szyna montazowa TS 35
z wymaganiami IEC
60947-7-1
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze wtykowy
dalsze dane techniczne
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu weciskany
eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid

Barwny

Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 1.5 mm? Napiecie znamionowe 63V
Znamionowe napiecie state 63V Znamionowe natezenie pradu 4 A
Normy IEC 61984, Zgodnie Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.83 mQ
z wymaganiami IEC 60947-7-x
60947-7-1

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.56 W
60947-7-x
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parametry systemu

Wykonanie 4 przytacza sprezynowe niezbedna ptyta zamykajaca Tak

- 4 przytgcza wtykowe,

Z przytaczem PE, do

poprzecznych ztacz

wtykowych, wolne z jednej

strony
liczba poziomoéw 4 liczba zaciskéw na poziom 2
Przytacze PE Tak Szyna montazowa TS 35
Funkcja PEN Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 kierunek podtgczenia u gory
maks.
Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe liczba przytagczen 8
Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm? Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 14 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Maks. przekrdj przytacza, przewod 1.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.13 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodéw, przewod 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0.13 mm?2
jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.
Klasyfikacje
ETIM 7.0 EC000901 ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901 ETIM 10.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41 ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04 ECLASS 14.0 27-25-01-04
ECLASS 15.0 27-25-01-04
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Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach

uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llosé 100 ST
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