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Podobny do przedstawionego na ilustracji

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania urzg- Ogoélne dane zaméwieniowe

dzen sterujgcych i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka sie w

oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taSsmy Wersja SwitchMark, Oznaczniki urzadzen, 12.5 x 27 mm,
samoprzylepnej. Indywidualne szyldy mozna tworzyé wedtug zyczenia klienta

przy uzyciu drukarki PrintJet PRO lub ploteréw MCP Plus :‘y'pzam' %m on

i MCP Basic lub systeméw znakowania Plotter.Uzytkow- GTIN (EAN) 2008190892333

nicy moga szybko wykonywac szyldy dostosowane do llogé 16 szt.
indywidualnych potrzeb.Nie ma potrzeby magazynowa-
nia drogich, standardowych szyldow.Wysoce odporne
nadruki wykonywane drukarka PrintJet jako zamiennik
grawerowaniaPrzy szczegdlnie wysokich wymaganiach
polecamy folie ochronng ETO SM.Uchwyty mozna stoso-
wac do przyciskéw o Srednicy 22 mm lub 30 mm, firm
Siemens, ABB, Moeller i TélémecaniqueDo nadruku na
zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku z oprogramowa-
niem etykietujgcym M-Print PRO lub M-Print PRO Online
(bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykieto-
wania.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé T mm Gtebokos¢ (cale) 0.0394 inch
Wysokos$é 12.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.4921 inch
Szeroko$é 27 mm Szeroko$¢ (cale) 1.063 inch
Masa netto 0.94¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...60 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.012 kg CO2 eq.

Dane ogdlne

Klej tasma przylepna obustronna

Metoda nadruku laser MC

Wykonanie samoprzylepny

Szeroko$¢ 27 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 60 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny wedtug zyczenia klienta

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Kolor nadruku czarny

Nadrukowane znaki Wymaga pliku M-Print PRO

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Kompatybilna drukarka PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Device markers

Zakres temperatury stosowania -40...60 °C

Znaczniki urzadzen

Halogenki Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Produkty dodatkowe

o

SM-H 27/12,5
+

SM 27/12,5

Ogobine dane zamoéwieniowe

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania
urzadzen sterujgcych i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka

sie w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie
tasmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy mozna
tworzy¢ przy uzyciu drukarki PrintJet PRO lub ploteréw
MCP Plus i MCP Basic lub systeméw znakowania
Plotter.Uzytkownicy moga szybko wykonywacé szyldy
dostosowane do indywidualnych potrzeb.Nie ma
potrzeby magazynowania drogich, standardowych
szyldéw.Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarka
PrintJet jako zamiennik grawerowaniaPrzy szczegdlnie
wysokich wymaganiach polecamy folie ochronng

ETO SM.Uchwyty mozna stosowac¢ do przyciskéw o
$rednicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller
i TélémecaniqueDo nadruku na zamoéwienie: Prosimy o
przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ ETOSM 27/12,5 Wersja

Nr zam. 1720580000 SwitchMark, Nasadka ochronna, 12.5 x 27 mm, transparentny

GTIN (EAN) 4008190362218
llos¢ 10 ST
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