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Zdjecie produktu

Dzieki swojej kompaktowej konstrukgcji, zaciski mon-
towane na szynie Mini idealnie nadajg sie do pracy w
zamknietych przestrzeniach, takich jak mate obudowy i
skrzynki zaciskowe.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Przelotowa rzedowa listwa zaciskowa,
Przekrdj pomiarowy: 2.5 mm?, ztacze sprezynowe,
Ciemnobezowy, montaz bezposredni

Nr zam. 1704540000

Typ ZDUB 2.5-2/4AN/DM
GTIN (EAN) 4008190948283
lloéé 100 szt.
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Dopuszczenia

Atesty c € @_ cm i CURUSEX ATEX

EMA| UK
IECEx |["Eur| CA

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cCURusEX) E184763

Wymiary i masa

Gtebokosé 24 mm Gtebokos¢ (cale) 0.9449 inch

Wysoko$é 33.6 mm Wysoko$¢ (cale) 1.3189 inch

Szeroko$é 10.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4016 inch

Masa netto 7.15¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55 °C Temperatura otoczenia -5°C...40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.084 kg CO2 eq.

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO 16ATEX1808U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD16.0036U
Napiecie maks. (ATEX) 5560V Prad (ATEX) 21TA

Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 2.5 mm? Napiecie maks. (IECEX) 550V

Prad (IECEX) 21A Maks. przekréj przewodu (IECEX) 2.5 mm?
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Etykieta Ex 2014/34/WE 12GD

Informacje ogélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 Wskazoéwka montazowa montaz bezposredni
maks.

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy IEC 60947-7-1
Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze sprezynowe
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dalsze dane techniczne

otwarte strony

z prawej strony

Wskazéwka montazowa

montaz bezposredni

wersja przetestowana pod katem Tak rodzaj montazu montaz bezposredni
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 800V
Znamionowe napiecie state 800V Znamionowe natezenie pradu 24 A
Prad przy maksymalnym 30A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napiecie udarowe 8 kV
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W Stopien zanieczyszczenia 3
60947-7-x
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 12 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 600V
Prad Gr C (CSA) 25 A Nr certyfikatu (CSA) 12400-379
Min. przekréj przewodu (CSA) 26 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG Nr certyfikatu (cURus) E60693
(cURus)
Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG
(cURus) (cURus)
Napiecie rozm. C (cURus) 600V Prad rozm. C (cURus) 20 A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG
(cURus)
parametry systemu
Wykonanie Ztacze sprezynowe, mozna  niezbedna ptyta zamykajaca Tak
mostkowac tylko przy
punkcie zaciskowym,
wolne z jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskow na poziom 4 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnegtrznie zmostkowane Tak Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1

A2

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

maks.
kierunek podtgczenia u gory
Dtugos$¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytacza

ztgcze sprezynowe

liczba przytaczen

a
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Zakres zaciskania, maks. 4 mm?
Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,56 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.6 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2

drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm?2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewoéd 0.13 mm?2

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewoddw, przewod
jednodrutowy, maks.

4 mm?2

Przekréj przytacza przewodéw, przewod
jednodrutowy, min.

0.13 mm?2

Maks. przekroj przytacza, cienki przewoéd 0.13 mm?2

wielodrutowy, min.

Dtugo$¢ rurki dla okucia z zakonczeniem Dtugos$é rurki min. 6 mm
kablowym z kotnierzem z tworzywa maks. 10 mm
sztucznego DIN 46228/4 Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu zZnamionowy 0.5 mm?2
Dtugos¢ rurki min. 6 mm
maks. 10 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu zZnamionowy 0.75 mm?2
Dtugosé rurki min. 6 mm
maks. 10 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 1T mm?2
Dtugosé rurki znamionowy 8 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 1.5 mm?2
Dtugosé rurki znamionowy 8 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 2.5 mm?2
Dtugosé rurki dla okucia z zakorniczeniem Przekroj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 0.5 mm?2
kablowym bez kotnierza z tworzywa Dtugo$é rurki znamionowy 10 mm
sztucznego DIN 46228/1 Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu znamionowy 0.75 mm?
Dtugosé rurki znamionowy 10 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy T mm?2
Dtugos¢ rurki znamionowy 10 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu znamionowy 1.5 mm?2
Dtugos¢ rurki zZnamionowy 10 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu znamionowy 2.5 mm?2

wymiary

przesunigcie TS 15

17 mm
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Mostki poprzeczne

Mmoo
il LA

St

Ogobine dane zamoéwieniowe

=

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQB 2.5-2 Wersja

Nr zam. 1677120000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190467678

llos¢ 50 ST

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatéw i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ ZAP ZDUB Wersja

Nr zam. 1704750000 Seria Z, Ptyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4008190948405

llos¢ 50 ST

Typ ZAP ZDUB BL Wersja

Nr zam. 1704760000 Seria Z, Ptyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4008190948412

llos¢ 50 ST

Typ ZAP ZDUB OR Wersja

Nr zam. 1704770000 Seria Z, Ptyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4008190948429

llosé 50 ST

Typ ZTW ZDUB Wersja

Nr zam. 1704340000 Seria Z, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4008190948597

llos¢ 50 ST

Typ ZBB ZDUB Wersja

Nr zam. 1704740000 Akcesoria, Strzemig mocujace
GTIN (EAN) 4008190948399

llos¢ 50 ST
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Wspornik montazowy

.

>
|

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oferujemy szerokg game wspornikdw montazowych

do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajacemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami
bezpieczenstwa.

Typ MOFU 15/35 ZDUB Wersja

Nr zam. 1723660000 Akcesoria, Stopa montazowa
GTIN (EAN) 4008190975531

llos¢ 50 ST

druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609810000

GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llog¢ 200 ST

Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
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neutralna
— — Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard -
[FETTT L opracowane specjalnie do ztaczek z serii Z. Maja duzy
obszar zadruku. Dzieki mechanizmowi z zawiasem,
" [ " dostep do mostkdw poprzecznych jest mozliwy nawet

{ETTTTTTITE

Ogdlne dane zamoéwieniowe

bez demontazu. Szybki montaz dzieki wktadaniu
pojedynczych szyldéw w paski. Pojedyncze szyldy mozna
fatwo rozdziela¢.

Obszar znacznika na zawiasach Moga by¢é umieszczone
na tasmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym
formacie MultiCard.Do nadruku na zaméwienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujgcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ ZS 10/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1610000000 ZS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 5 mm,
GTIN (EAN) 4008190263171 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llogé 480 ST

Raster w mm (P): 5.00

Uchwyt znacznikéw

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie taczone
zatrzaskowo i mogg byé montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujace typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llos¢ 100 ST
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T
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