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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Mate ptytki WSM

W petni nierdzewne i kwasoodporneWyttaczane znaki
pozostajg czytelne po pomalowaniu.Dostepne takze z
indywidualnym nadrukiem, wyttoczonym na oprawceZa-
warto$¢ zestawu WSM Service Box, po 40 szt. kazdego
ze znakéw: 0-9, A-QO, +, -, x. /... .. =, =, U, uziemienie, neu-
tralny. 200 stalowych opasek kablowych (200 mm). 30
oprawek ze stali nierdzewnej, 48 mm i 60 mm; 20 opra-
wek stalowych, 84 mm oraz 10 oprawek stalowych, 108
mm i 288 mm

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli
i przewoddw, 5.5 x 9.9 mm, srebrny

Nr zam. 1712501739

Typ WSM 10 /

GTIN (EAN) 4008190947552

llos¢ 200 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0118 inch
Wysokos$é 5.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.2165 inch
Szeroko$é 9.9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3898 inch
Masa netto 0.13 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania 500 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodno$ci z dyrektywag RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogoélne

Orientacja nadruku poziomo

Rodzaj nadruku standard

Szeroko$¢ 9.9 mm

zakres temperatur roboczych, maks. 500 °C

Barwny srebrny

Halogenki Nie

Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404

Nadrukowane znaki symbole

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Podzespot

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Component part = Conductor and cable markers

Zakres temperatury stosowania 500 °C

Imprint /

Markery przewodow i kabli

Halogenki Nie Przekroéj przytacza przewodu, maks. 500 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 16 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu 16 - 500 mm?2
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Stal nierdzewna

'

Ogobine dane zamoéwieniowe

Seria produktéw Weidmdiller ze stali nierdzewnej zawiera
bardzo duzy asortyment stalowych opasek kablowych
do stosowania w warunkach ekstremalnego narazenia
materiatu, przy wysokich temperaturach lub silnym
oddziatywaniu chemikaliéw.

stal nierdzewna AISI 316, idealne do stosowania

na zewnatrz, odporne na promieniowanie i korozje,
antymagnetyczne, nie sg karbowane, dzieki czemu nie

uszkadzajg izolacji.

Typ SCT 4.6/838 Wersja

Nr zam. 1699940000 Opaska kablowa, 4.6 x 838 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN) 4008190892388

llos¢ 100 ST

Typ SCT 4.6/679 Wersja

Nr zam. 1699930000 Opaska kablowa, 4.6 x 679 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN) 4008190892371

llosé 100 ST

Typ SCT 4.6/520 Wersja

Nr zam. 1699920000 Opaska kablowa, 4.6 x 520 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN) 4008190892364

llos¢ 100 ST

Typ SCT 4.6/360C Wersja

Nr zam. 1699910000 Opaska kablowa, 4.6 x 360 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN) 4008190892357

llos¢ 100 ST

Typ SCT 4.6/266 C Wersja

Nr zam. 1699900000 Opaska kablowa, 4.6 x 266 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN) 4008190892340

lloé¢ 100 ST

Typ SCT 4.6/201C Wersja

Nr zam. 1699810000 Opaska kablowa, 4.6 x 201 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN) 4008190892258

llos¢ 100 ST

Typ SCT 4.6/127C Wersja

Nr zam. 1699800000 Opaska kablowa, 4.6 x 127 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN) 4008190892241

llosé 100 ST
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Ogoblne dane zamoéwieniowe

WSM jest kompletnym systemem do oznaczania

kabli, przewodéw, rur i elementéw - zapewnia trwate
oznaczenie w $rodowiskach, ktérym nie jest w stanie
sprosta¢ zaden inny znacznik. W sktad linii produktowej
wchodzg ptytki etykiet, oprawki i opaski kablowe ze stali
nierdzewnej — dostepne pojedynczo lub w kompletach
WSM Set oraz Service Box.

Zalety:

Mocno wyttaczane znaki zapewniajgce maksymalng
czytelno$¢Odporne na wysokie i niskie temperatury,
czynniki korozyjne, kwasy, agresywne substancje
chemiczne, ogien itp. Jest takze mozliwe taczenie
oznacznikdéw pojedynczych i wieloznakowych.Szybki
montazldealne do zastosowan zewnetrznychtatwe
mocowanie za pomoca opasek kablowych

Typ WSMH 84MM Wersja

Nr zam. 1774520000 Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodéw, 14 -79
GTIN (EAN) 4032248149315 mm, 84 x 11 mm, srebrny

llos¢ 50 ST

Typ WSMH 60MM Wersja

Nr zam. 1774510000 Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodéw, 14 - 79
GTIN (EAN) 4032248149308 mm, 60 x 11 mm, srebrny

llosé 50 ST

Typ WSMH 48MM Wersja

Nr zam. 1774500000 Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodéw, 14 - 79
GTIN (EAN) 4032248149292 mm, 48 x 11 mm, srebrny

llosé 50 ST

Typ WSMH 288MM Wersja

Nr zam. 1774490000 Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodow, 14 - 79
GTIN (EAN) 4032248149285 mm, 288 x 11 mm, srebrny

llosé 50 ST

Typ WSMH 108MM Wersja

Nr zam. 1774530000 Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodéw, 14 - 79
GTIN (EAN) 4032248149322 mm, 108 x 11 mm, srebrny

llos¢ 50 ST

Narzedzia do opasek kablowych

=
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WSM TOOL AUTOMATIK Wersja

Nr zam. 1774470000 Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodéw, 180 x
GTIN (EAN) 4032248149261 275 mm, srebrny

llosé 18T

Typ WSM TOOL MANUELL Wersja

Nr zam. 1774480000 Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodéw, 210 x
GTIN (EAN) 4032248149278 220 mm, srebrny

llos¢ 18T
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