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Podobny do przedstawionego na ilustracji

WSM jest kompletnym systemem do oznaczania kabli,
przewodoéw, rur i elementoéw - zapewnia trwate oznacze-
nie w $rodowiskach, ktérym nie jest w stanie sprostac
zaden inny znacznik. W sktad linii produktowej wchodza
ptytki etykiet, oprawki i opaski kablowe ze stali nierdzew-
nej - dostepne pojedynczo lub w kompletach WSM Set
oraz Service Box.

Zalety:

Mocno wyttaczane znaki zapewniajgce maksymalng czy-
telno$¢Odporne na wysokie i niskie temperatury, czyn-
niki korozyjne, kwasy, agresywne substancje chemiczne,
ogien itp. Jest takze mozliwe tgczenie oznacznikdéw poje-
dynczych i wieloznakowych.Szybki montazldealne do
zastosowan zewnetrznychtatwe mocowanie za pomoca
opasek kablowych

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli
i przewodow, 14 -79 mm, 5.5 x 9.9 mm, srebrny
Nr zam. 1712502000
Typ WSM 10 NEUTRAL
GTIN (EAN) 4032248052844
llos¢ 200 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0118 inch
Wysokos$é 5.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.2165 inch
Szeroko$é 9.9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3898 inch
Masa netto 0.13 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania 250°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

llo$¢ na arkusz 200

Rodzaj nadruku neutralna

Szeroko$¢ 9.9 mm

zakres temperatur roboczych, maks. 250°C

Barwny srebrny

Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404

Nadrukowane znaki bez

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Podzespot

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Component part = Conductor and cable markers

Zakres temperatury stosowania 250°C

Markery przewodoéw i kabli

Przekréj przytacza przewodu, maks. 500 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 16 mm?2
Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 79 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 14 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu 14-79 mm Przekréj przytacza przewodu 16 - 500 mm?2
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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