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IMPLIANT

Dtawnica: M25 do kabli o érednicy izolacji zewnetrznej
od 13 mm do 18 mm. Rozdzielacz SAIl z dtawnicg M25
nadaje sie m.in. do nastepujacych typéw kabla: 21 x 0,50
mmod 18 x 0,75 mm do 21 x 0,75 mm od 14 x 1,00
mm do 20 x 1,00 mm od 8 x 1,50 mm do 16 x 1,50 mm

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wersja pokrywy z odejsciem M20, 30V, , LED:
Nie, czujnik bezdotykowy LED: Nie, Typ okablowa-
nia: Brak

Nr zam. 1724752000

Typ SAI-4/6/8 MH-MH BL 3.5

GTIN (EAN) 4032248184576

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 55 mm Wysokos¢ (cale) 2.1654 inch
Szeroko$é 60 mm Szeroko$¢ (cale) 2.3622 inch
Masa netto 340g¢g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -20-90°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane przytacza
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 14 mm
Dtawnica kablowa M 20 Zakres zaciskania, min. 0.08 mm?2
Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm? przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
maks.
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 1.5 mm?2 cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.2 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 1.5 mm?2 z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm?2
maks. min.
z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 1.5 mm?2 tadownia duzy
maks.
odejscie rozdzielcze wersja pokrywy z

odejsciem M20
Dane elektryczne
Napigecie znamionowe, min. 0V Napiecie znamionowe, maks. 30V
napiecie probiercze 1kV Maks. pojemno$¢ pojedynczego gniazda 4 A
prad catkowity 10 A prad na sygnat 2 A
separacja potencjatéw dostepna Nie
Dane materiatowe
Podstawowy materiat obudowy Odlew cisnieniowy materiat rozdzielczy metal

cynkowy (gorna czesé
obudowy)

kolor obudowy srebrny materiat uszczelniajacy pokrywe Pianka poliuretanowa
Gniazdo $rubowe CuZn, niklowany Materiat stykdw CuZn

Powierzchnia styku poztacany Materiat podstawy stykéw PBT (UL 94 VO)
Dane ogdlne techniczne

Stopien ochrony IP68 Stopien zanieczyszczenia 3

Metoda wypalania V-0 Cykle wpinania <50

LED Nie czujnik bezdotykowy LED Nie
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Dane techniczne

Dane techniczne kabla

Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 14 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm
Przydatnos$¢ do tancucha ciggowego Nie

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie od
przedstawionego na ilustracji.
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M12

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kotpaki ochronne zabezpieczajg wolne gniazda przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych.

Typ SAI-SK-M12 Wersja

Nr zam. 9456050000 Chronione podzespoty, Nasadka ochronna
GTIN (EAN) 4008190304058

llos¢ 30 ST

Ztacze z zaciskiem srubowym

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na
niestandardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé temu
wymaganiu, Weidmdiiller oferuje szeroki zakres ztacz
wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych
podzespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16 i
7/8" o wysokiej odpornosci konstrukgji, idealnych np. do
zastosowan w budowie maszyn. Wtyki M12 sg dostepne
w 5 réznych systemach potagczen.

Potgczenia $srubowe nadajg sie do wielu réznych
zastosowan. W tej technice wykonywania potaczen
przewodnik, ewentualnie tulejki na zyty wsuwa sig do
elementow ztgcza i zabezpiecza dokrecajgc srubami. Jest
to klasyczna, najtansza technika taczenia, nadajaca sie
réwniez do wykonywania potaczen wieloprzewodowych.

Typ SAISGS-P-5A-4/6-M12 Wersja

Nr zam. 9456940000 Dotaczalny tacznik instalacyjny, M12
GTIN (EAN) 4008190304935

lloé¢ 18T

Typ SAISWS-P-5A-4/6-M12 Wersja

Nr zam. 9456950000 Dotaczalny tacznik instalacyjny, M12
GTIN (EAN) 4008190304003

lloé¢ 18T

Data sporzadzenia 05.01.2026 11:28:55 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/9456050000
https://eshop.weidmueller.com/p/9456940000
https://eshop.weidmueller.com/p/9456950000

