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Oferta oznacznikdw przewodow i kabli firmy Weidmiil-

ler proponuje uzytkownikom rozwigzania do najrézniej-
szych aplikacji. Zakres stosowania siega od waskich prze-
wodow az po kable o duzych $rednicach zewnetrznych.
Asortyment zawiera miedzy innymi systemy kombino-
wane, ztozone z szyldéw pojedynczych, przezroczystych
tulei, wezykéw termokurczliwych i oznacznikdw, mocowa-
nych opaskami kablowymi.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TMH, Gilza x 9 mm, PVC, Barwny: transparentny,
Zewnetrzna $rednica przewodu: 10-317 mm

Nr zam. 1724790000

Typ TMC 9/20

GTIN (EAN) 4008190373238

llosé 250 szt.

Data sporzadzenia 16.11.2025 09:41:53 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 20 mm Wysokos¢ (cale) 0.7874 inch
Szeroko$é 9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3543 inch
Masa netto 0.67g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

llo$¢ na arkusz 50 Rodzaj nadruku neutralna
Szeroko$¢ 9 mm Klasa palnosci wg UL 94 V-0

zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
Barwny transparentny Halogenki Nie

Materiat podstawowy PVC Nadrukowane znaki bez
Zalecane branze Transport, Maszyny Kompatybilna drukarka

Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

Markery przewodoéw i kabli

Halogenki Nie Przekréj przytacza przewodu, maks. 150 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 16 mm?2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 317 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 10-317 mm
Przekréj przytacza przewodu 16 - 1560 mm2

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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