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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki CLI M nasuwa sie na paski ustalajgce CLI MH i
przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest prze-
znaczony zwtaszcza do przewodow i kabli o duzych prze-
krojach. Zalety: Oznaczniki zestawiane do kabli i rur Jeden
rozmiar do wszystkich $rednic powyzej 16 mm?2 Nieogra-
niczone mozliwosci fgczenia Zamknigte, zamocowane na
state oznaczniki Wyjgtkowo dobra czytelno$¢

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CableLine, Znaczniki kabli i przewodow, 10-317
mm, 4 x 11.3 mm, z6tty

Nr zam. 1733651669

Typ CLIM 2-4 GE/SW Q MP

GTIN (EAN) 4008190398217

llosé 100 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.1181 inch
Wysokos$é 4 mm Wysokos¢ (cale) 0.1575 inch
Szeroko$é 11.3 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4449 inch
Masa netto 0.13 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -30...80 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 4

Orientacja nadruku poziomo

Rodzaj nadruku standard

Metoda nadruku wyttaczanie na gorgco

Wykonanie MultiPack

Szeroko$¢ 11.3 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C

zakres temperatur roboczych, min. -30°C

Barwny 26Mty

Halogenki Tak

Materiat podstawowy PVC, miekkie, bez kadmu

Kolor nadruku czarny

Nadrukowane znaki litery, duze

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Podzespot

Zalecane branze Proces, Maszyny

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Component part = Conductor and cable markers

Zakres temperatury stosowania -30..80 °C

Imprint Q

Markery przewodow i kabli

Halogenki Tak Przekréj przytacza przewodu, maks. 500 mm?
Przekréj przytacza przewodu, min. 16 mm2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 317 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 10-317 mm
Przekréj przytacza przewodu 16 - 500 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Akcesoria

uchwyt

Oznaczniki CLI M nasuwa sie na paski ustalajgce CLI MH
i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest
przeznaczony zwtaszcza do przewodoéw i kabli o duzych
przekrojach. Zalety: Oznaczniki zestawiane do kabli i

B e sl rur Jeden rozmiar do wszystkich $rednic powyzej 16
mm2 Nieograniczone mozliwosci tgczenia Zamkniegte,
zamocowane na state oznaczniki Wyjatkowo dobra
czytelnosé

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CLIMH 110 HSTR Wersja

Nr zam. 0189400000 CableLine, Akcesoria, 10-317 mm, 110 x 11.3 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190144784

llos¢ 100 ST

Typ CLI MH 70 HSTR Wersja

Nr zam. 0524400000 CableLine, Akcesoria, 10-317 mm, 70 x 11.3 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190075057

llosé 100 ST
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