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Przyktad zastosowania
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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Skuteczna ochrona, zoptymalizowana ergonomia i Ogoélne dane zaméwieniowe
zamkniety design:
od odcigznika na potgczonych przewodnikach i zabezpie- Wersja Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Pokrywa,
czen wizualnych/stykowych po pomoc przy odtaczaniu: czarny, Liczba biegunéw: 9
Nr zam. 1745640000

opcjonalnie pokrywy modernizacyjne wykonujg funkcje

. . Typ BL 3.50 AHO9 BK BX
mechaniczne, wzrokowe i dotykowe. GTIN (EAN) 4008190985202
Obie potskorupy catkowicie obejmujg wtyk, taczg sie ze llogé 10 szt.
sobg bezpiecznie na zatrzask i oferujg nastepujace funk- parametry produktu
cje: opakowanie skrzynia

Opaski kablowe lub zintegrowane zaciski kablowe zapew-
niajg odciagzanie.Oznaczone etykietami Dekafix lub
paskami klejonymiMocowane obok siebie bez utraty bie-
gunéw lub przesunigcia rastruKompatybilno$é: dopaso-
wane do wtykéw z kotnierzem lub uchwytem montazo-
wym oraz wtykoéw bez tych elementéwElastycznos$é: w
zalezno$ci od rozmiaru przewidziane sg 1-3 rozgatezienia
kabla w réznych kierunkéw

Dzieki temu pokrywy Weidmiiller gwarantujg wigkszg sta-
bilnos¢ przy lepszej identyfikacji, petnej kompatybilnosci i
elastycznosci.

Efekt: maksymalna niezawodno$¢ i przyjaznos$é dla uzyt-
kownika w kazdej aplikacji.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 649

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50

Raster w mm (P) 3.50 mm
Raster w calach (P) 0.138"
Liczba biegunéw 9

L1 w calach 0.138"

liczba rzedow z biegunami

1

Moment dokrecajacy

Typ momentu obrotowego Sruba pokrywy

Informacja o uzyciu Moment dokrecajacy | min. 0.4 Nm
maks. 0.5 Nm
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PBT Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 100°C
Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 100°C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 144.00 mm
Szeroko$¢ VPE 99.00 mm Wysokos$¢ VPE 17.00 mm

Wazna informacja

Zgodnosc¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05

ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Akcesoria
neutralna
= : Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
I‘ | A‘T do wszystkich przewodoéw oraz wtykéw, a takze
S podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

Ogobine dane zamoéwieniowe

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC NE WS

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC SDR

Nr zam. 1609810000

GTIN (EAN) 4008190456597

llos¢ 200 ST

Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
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