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Zdjecie produktu

\/nourum

Dzieki szerokiej gamie przytaczy ekranu KLBU mozna uzy-
ska¢ elastyczne i samoregulujgce styki ekranowe oraz
zapewni¢ bezbtednag obstuge maszyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Patak zaciskowy, Zastaw mocujacy, Stal
Nr zam. 1749430000

Typ BS 3511 KLBUE3-8/2X2-6

GTIN (EAN) 4032248013210

llos¢ 10 szt.

Data sporzadzenia 16.11.2025 04:52:43 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 36.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.437 inch
Wysokos$é 35 mm Wysokos¢ (cale) 1.378 inch
Srednica 3 mm Masa netto 60.8¢g
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55°C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni Szyna montazowa TS 356

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykrecany Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Tak

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Stal Barwny srebrny
parametry systemu

Wykonanie Patgk zaciskowy Szyna montazowa TS 35
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Srednica kabla, maks. 8 mm Srednica kabla, min. 3 mm
wymiary

Srednica 3 mm przesunigcie TS 35 26.5 mm
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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