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Kompaktowe ztgcze IDC skraca prace produkcyjne, roz-
ruchowe i konserwacyjne. Nakretka radetkowa z metalu
- wytrzymata, bezpieczna manipulacja przy niewielkim
nakfadzie sit. Wymiary rozdzielaczy IDC sg zgodne ze
standardowymi rozdzielaczami SAI. Oba typy s ze soba
kompatybilne. Wersja 3-biegunowa z 1 sygnatem |/

0O na gniazdo i wersja 4-biegunowa z 2 sygnatami I/O
na gniazdo, indywidualna konfekcja przewodéw czujni-
kéw/urzgdzen wykonawczych na miejscu, bezpieczne i
szybkie potaczenie ztgczem IDC, stopien ochrony IP 67.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wersja z kablem statym, IDC, M12, 30 V, Kodowa-
nie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: Tak, Typ
okablowania: PNP, 10 m

Nr zam. 1766690000

Typ SAI-6-F 4P IDC PUR 10M

GTIN (EAN) 4032248107483

llos$¢ 1 szt.

Status dostawy W przyszto$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
Dostepne do 2025-12-30T00:00:00+01:00
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Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1766690000

SAI-6-F 4P IDC PUR 10M

Karta katalogowa

Dane techniczne

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E141197

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 127 mm Gtebokos¢ (cale) 5 inch
Wysokos$é 25 mm Wysokos¢ (cale) 0.9842 inch
Szeroko$é 60 mm Szeroko$¢ (cale) 2.3622 inch
Masa netto 1059 ¢

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20-80°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Dane przytacza

Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 1.2 mm Dtugos$¢ usuniecia ptaszcza izolacyjnego 15 mm

maks. ztgcze o tym samym przekroju 10 odejscie rozdzielcze wersja z kablem statym,
IDC

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe, min. 10V Napiecie znamionowe, maks. 30V

napiecie probiercze 1kV Maks. pojemno$¢ pojedynczego gniazda 4 A

prad catkowity 9A prad na sygnat 2A

separacja potencjatow dostepna Nie Opor izolacji 109 Q

Dane materiatowe

Podstawowy materiat obudowy Pocan materiat rozdzielczy tworzywo sztuczne

kolor obudowy

szary, RAL 7032

Gniazdo $rubowe

CuZn, niklowany

Materiat stykdw CuZn Powierzchnia styku poztacany
Materiat podstawy stykéw PBT (UL 94 VO)

Dane ogélne techniczne

Stopien ochrony IP67 Kodowanie stacji wtykowych Kodowanie A
Liczba biegunéw 4 Liczba gniazd stykowych 6

Sciezka potaczenia M12 Stopien zanieczyszczenia 2

Metoda wypalania V-0 LED Tak

czujnik bezdotykowy LED Tak Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej  zielony

Kolor diody do funkcji E/A 26ty
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Liczba biegunéw

4

kolor ptaszcza czarny

$rednica zewnetrzna 7.7 mm Ekranowane Nie
Halogenki Nie Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 1.2 mm
promien zgiecia min., ruchomy 10 x $rednica kabla Cykle giecia 2 min
Przekréj przewodu (druk/online) 12x0,34 mm2+2x0,75 Materiat ptaszcza PUR

mm?2
Kodowanie kolorami biaty, biaty / z6tty, biaty / Dtugos¢ kabla 10 m

zielony, zielony, z6tty, szary,

rézowy, czerwony, szary /

rozowy, brazowy / zielony,

Z6tty / bragzowy, niebieski,

brazowy
Przydatnos$¢ do tancucha ciagowego Tak
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002585 ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585 ECLASS 14.0 27-44-01-08
ECLASS 15.0 27-44-01-08
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M12

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kotpaki ochronne zabezpieczajg wolne gniazda przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych.

Typ SAI-SK-M12 Wersja

Nr zam. 9456050000 Chronione podzespoty, Nasadka ochronna

GTIN (EAN) 4008190304058
llosé 30 ST

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztacza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET -DM Wersja

Nr zam. 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436859
llog¢ 18T
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/20 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609940000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4008190203528
llos¢ 200 ST

Ztacze IDC (ptytka-kabel)

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na
niestandardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé temu
wymaganiu, Weidmdiiller oferuje szeroki zakres ztacz
wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych
podzespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16 i
7/8" o wysokiej odpornosci konstrukgji, idealnych np. do
zastosowan w budowie maszyn. Wtyki M12 sg dostepne
w 5 réznych systemach potaczen.

Montaz IDC jest szybki i tatwy, poniewaz technologia

ta umozliwia wsuniecie przewodnika bezposrednio do
punktu zaciskowego bez koniecznosci zaciskania czy
odizolowywania przewodu. Ponadto zapewnia doskonate
bezpieczenstwo dziatania.

Typ SAI-SA-4-IDC Wersja

Nr zam. 1766810000 Dotaczalny tacznik instalacyjny, M12
GTIN (EAN) 4032248148233

llosé 18T
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