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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Zadne zadanie nie jest zbyt mate dla idealnego rozwiaza- Ogoélne dane zaméwieniowe
nia.
Przytacza stanowia tylko jedng czes$¢ catego procesu. Wersja Ztacze wiykowe do druku, Akcesoria, przektadka,
Drobne detale sa czesto kluczem do idealnego rozwia- czarny, Liczba biegunow: 1
Nr zam. 1770240000

zania w aplikacjach, w ktérych potencjaty sag testowane,

. Typ SL AT SW
grupowane, a nawet izolowane. GTIN (EAN) 4032248117710
System nie bedzie systemem bez matych, ale uzytecznych  jios¢ 100 szt.
szczegotow: parametry produktu
Wtyki testowe - zapewniaja niezawodny odbiér z gniazd opakowanie skrzynia

diagnostycznych taczniki poprzeczne — umozliwiaja roz-
dziat potencjatu bezposrednio na ztgczu bez narazania
bezpieczenstwa zestyku Separatory — dzielg wielobiegu-
nowa listwe meska na kilka osobnych gniazd wtykowych
listew zenskich Ryglowania i haczyki zatrzaskowe - opcjo-
nalne, odporne na wibracje zatrzasniecie, badz zabezpie-
czenie listew zenskich i meskich

Wspomagajace proces produkcji i praktyczne - wiecej
akcesoriow = mniej naktadéw
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 0.23¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PBT Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Materiat stykdw Stop Cu Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg

IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 89.00 mm
Szeroko$¢ VPE 59.00 mm Wysokosé¢ VPE 10.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-07

ECLASS 15.0 27-46-04-07
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Przykiad zastosowania
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