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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Oprécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie zastoso-
wan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki, kompensa-
tory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak
nakretki zabezpieczajgce, pierscienie uszczelniajagce, pod-
ktadki ptaskie i pierscienie uziemiajace.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja SKMU MS (nakretka kontrujagca z mosigdzu),
Nakretka kontrujaca, M 12, 2.8 mm, mosiadz,
niklowany

Nr zam. 1772360000

Typ SKMU M12 MS

GTIN (EAN) 4032248130108

lloéé 100 szt.

Data sporzadzenia 23.03.2026 10:04:16 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 2.8 mm Wysokos¢ (cale) 0.1102 inch
Masa netto 119

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Informacje ogédlne

$rednica zewnetrzna 16.17 mm skok gwintu 1.5 mm
Halogenki Nie rozmiar klucza 1 15 mm
grubos¢ 2.80 mm Dtawnica kablowa M 12
Materiat podstawowy mosiadz, niklowany gwint (zewnetrzny) M 12
gwint (wewnetrzny) M12x 1,5 dtugos¢ gwintu 2.8 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940
ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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