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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Oprécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie zastoso-
wan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki, kompensa-
tory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak
nakretki zabezpieczajgce, pierscienie uszczelniajagce, pod-
ktadki ptaskie i pierscienie uziemiajace.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja GWDR PO (uszczelka ptaska - polietylen), Pierscien
uszczelniajacy, M 50, polietylen

Nr zam. 1777980000

Typ GWDR M50-PO

GTIN (EAN) 4032248158249

llosé 50 szt.
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Technical data
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 2 mm Wysokos¢ (cale) 0.0787 inch
Masa netto 09g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -30°C..90°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogoélne
Silikon Tak liczba zyt 1
$rednica zewnetrzna 56 mm zakres temperatur roboczych, maks. 90 °C
zakres temperatur roboczych, min. -30°C skok gwintu 1.5 mm
grubos¢ 2.00 mm Dtawnica kablowa M 50
Materiat podstawowy polietylen $rednica pierécienia uszczelniajgcego 56.00 mm
uszczelka PE-HD gwint (zewnetrzny) M 50
gwint (wewnetrzny) M 50 $rednica wewnetrzna D2 50.00 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001181 ETIM 9.0 EC001181
ETIM 10.0 EC001181 ECLASS 14.0 27-43-03-19
ECLASS 15.0 27-43-03-19
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