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Ogolne dane zamoéwieniowe
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Nr zam. 1783430000

Typ SAI-Y-5S PARA 2M 12

GTIN (EAN) 4032248183364

llogé 1 szt.

Creation date 16.01.2026 04:20:45 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1783430000

SAI-Y-5S PARA 2M12

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty UK
ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 20.24 g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 5 kodowanie Kodowanie A

Powierzchnia styku Au (ztoto) Podstawowy materiat obudowy PUR

Napiecie znamionowe 24V Znamionowe natezenie pradu 4 A

Stopien ochrony IP67 Stopien zanieczyszczenia 3

Przytacze ekranu Nie Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy
cynkowy

Zakres temperatury obudowy -25..+90 °C

Dane przyfacza

Wyjscie wielokrotne - tagcznik wtykowy Kotek M 12 Wyjscie pojedyncze 1 -tgcznik wtykowy Ztgcze zenskie M12

Wyjscie pojedyncze 2 - fgcznik wtykowy

Ztgcze zenskie M12

Moment dokrecajacy

M12:0,8-1,2 Nm

Normy

Norma dot. tgcznikéw wtykowych

IEC 61076-2-101

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 5 kodowanie Kodowanie A
Sciezka potaczenia M12 Materiat stykéw gniazdo CuZn
Materiat stykow pret CuZn Powierzchnia styku Au (ztoto)
moment dokrecajacy 0.8 Nm Podstawowy materiat obudowy PUR
Napiecie znamionowe 24V Znamionowe natezenie pradu 4 A

Stopien ochrony IP67 Stopien zanieczyszczenia 3

ztacze 1 M12/M12 Przytacze 2 Sruba
Przytacze ekranu Nie Zakres temperatury obudowy -25..+90°C
Zewnetrzna $rednica przewodu -

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06

Creation date 16.01.2026 04:20:45 MEZ

Catalogue status / Drawings



SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy
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Schemat potaczen
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1. Female M12 2. Female M12
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Male M12
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