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Niektére aplikacje wymagajg kompletnego ekranowania
od czujnika az po sterownik. Rozdzielacze SAI uzyskujg
ten efekt w wersji metalowej. Do rozdzielaczy dotaczana
jest dtawnica EMC. Zrezygnowano z LED czujnikéw bez-
dotykowych.

Sa one dostepne w wersjach 4 M12 i 8 M12 oraz przy
dtugosciach kabla 5 lub 10 m. Ponadto rozdzielacze

te mozna stosowac¢ w surowym $rodowisku, jak np. w
obszarze urzadzen spawalniczych. Oferowane sg tez
pokrywy ze szczegdlnie duzg przestrzenig przytaczeniowa,
wyposazone w standardowe dtawnice do M25. zadnych
probleméw z kompatybilnoscig elektroniczng, wysoka
odpornos$¢ na obcigzenia chemiczne lub mechaniczne,
Standardowe wymiary mocowania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wersja pokrywy, M12, 30 V, Kodowanie A, LED:
Tak, czujnik bezdotykowy LED: Nie, Typ okablowa-
nia: PNP

Nr zam. 1783510000

Typ SAI-8-MMS 5P M 12

GTIN (EAN) 4032248184613

lloé¢ 1 szt.

Status dostawy

W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do

2025-11-29T00:00:00+01:00

Data sporzadzenia 22.12.2025 03:33:05 MEZ
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Dopuszczenia

c Us

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E141197

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 152 mm Gtebokos¢ (cale) 5.9842 inch

Wysokos$é 43 mm Wysokos¢ (cale) 1.6929 inch

Szeroko$é 60 mm Szeroko$¢ (cale) 2.3622 inch

Masa netto 768 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20-90°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd6 124 1a9ab

Dane przytacza

Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 14 mm

Zakres zaciskania, min. 0.08 mm? Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 1.5 mm?2

cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 1.5 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.2 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 1.5 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm? z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 1.5 mm?

min. maks.

tadownia standard odejscie rozdzielcze wersja pokrywy

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe, min. 10V Napiecie znamionowe, maks. 30V

napigcie probiercze 1kV Maks. pojemno$¢ pojedynczego gniazda 4 A

prad catkowity 10 A prad na sygnat 2A

separacja potencjatéw dostepna Tak Opor izolacji 109 Q

Dane materiatowe

Podstawowy materiat obudowy odlew ciénieniowy materiat rozdzielczy metal

cynkowy

kolor obudowy srebrny materiat uszczelniajacy pokrywe Pianka poliuretanowa

Gniazdo $rubowe CuZn, niklowany Materiat stykdw CuZn

Powierzchnia styku poztacany Materiat podstawy stykéw PBT (UL 94 VO)

Data sporzgdzenia 22.12.2025 03:33:05 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Stopien ochrony IP68 Kodowanie stacji wtykowych Kodowanie A
Liczba biegunéw 5 Liczba gniazd stykowych 8

Sciezka pofaczenia M12 Stopien zanieczyszczenia 3

Metoda wypalania V-0 Cykle wpinania <50

LED Tak czujnik bezdotykowy LED Nie

Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej  zielony

Dane techniczne kabla

Liczba biegunéw 5 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 14 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm Przydatnos$¢ do tancucha ciggowego Nie
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11

Data sporzadzenia 22.12.2025 03:33:05 MEZ
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Rysunki

Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie od

przedstawionego na ilustraciji. Rysunek wymiarowy
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M12

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kotpaki ochronne zabezpieczajg wolne gniazda przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych.

Typ SAI-SK-M12 Wersja

Nr zam. 9456050000 Chronione podzespoty, Nasadka ochronna

GTIN (EAN) 4008190304058
llosé 30 ST

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztacza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET -DM Wersja

Nr zam. 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436859
llog¢ 18T

Data sporzgdzenia 22.12.2025 03:33:05 MEZ
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Wersja metalowa

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Niektére aplikacje wymagajg kompletnego ekranowania
od czujnika az po sterownik. Rozdzielacze SAI uzyskujg
ten efekt w wersji metalowej. Do rozdzielaczy dotaczana
jest dtawnica EMC. Zrezygnowano z LED czujnikéw
bezdotykowych.

Sa one dostepne w wersjach 4 M 12 i 8 M12 oraz przy
dtugosciach kabla 5 lub 10 m. Ponadto rozdzielacze

te mozna stosowac¢ w surowym $rodowisku, jak np. w
obszarze urzgdzen spawalniczych. Oferowane sg tez
pokrywy ze szczegdlnie duzg przestrzenia przytaczeniowa,
wyposazone w standardowe dtawnice do M25. zadnych
problemdw z kompatybilnoscig elektroniczng, wysoka
odpornos$¢ na obcigzenia chemiczne lub mechaniczne,
Standardowe wymiary mocowania.

Typ SAI-8-MM 5P M12 UT Wersja

Nr zam. 1783491000 Dolna czg$¢ pokrywy rozdzielacza, M12, 30 V, Kodowanie A, LED:
GTIN (EAN) 4032248296583 Tak, czujnik bezdotykowy LED: Nie, Typ okablowania: PNP

llo$é 2 ST

neutralna

Ogodlne dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac¢ wysokiej
jakosci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzgdzern mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikdéw, oferujemy oznaczniki
ESG do wciskania na szyne oznacznikowa Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 8/20 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 2558360000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4050118569070
llog¢ 200 ST
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