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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oferujemy szeroki wybor uniwersalnych tulei TM. Szeroki
zakres zastosowan: od cienkich przewodéw po kable o
duzej $rednicy zewnetrznej. Asortyment zapewnia mak-
symalng ochrone opisanych szyldéw wsuwanych przed
czynnikami zewnetrznymi. Tuleje TM zapewniajg swo-
bode instalowania.

Optymalna ochrona drukowanych szyldow wsuwanych
Szeroki zakres zastosowan na przewodach i kablach
Jeden rodzaj szyldu do wszystkich przekrojowTMX 30 do
mocowania opaskami kablowymi (szeroko$¢ 4,6 mm)

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TM, Gilza x 5 mm, PVC, Barwny: transparentny,
Zewnetrzna $rednica przewodu: 1.5 - 2.5 mm

Nr zam. 1798580000

Typ TM 201/20 VO

GTIN (EAN) 4032248243334

llosé 1000 szt.

Data sporzadzenia 15.11.2025 10:42:27 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.1968 inch
Wysokos$é 20 mm Wysokos¢ (cale) 0.7874 inch
Szeroko$é 5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1968 inch
Masa netto 0.36¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Rodzaj nadruku neutralna Szeroko$¢ 5 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C Barwny transparentny
Materiat podstawowy PVC Zalecane branze Transport, Maszyny
Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

Markery przewodow i kabli

Przekréj przytacza przewodu, maks. 1.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, min. 0.25 mm?2
Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 2.5 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 1.5 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu 1.56-25mm Przekréj przytacza przewodu 0.25- 1.5 mm?
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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