Karta katalogowa

HDC-KIT-HE 10.110 M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HDC - Kits sg standaryzowanymi podzespotami do utwo-
rzenia kompletnego ztgcza wtykowego.

HDC - Kits sktadaja sie z reguty z wktadu meskiego,
wktadu zenskiego, obudowy wtyku, obudowy montazo-
wej i dtawika.

Weidmiiller oferuje asortyment popularnych kombinacji
ztgczy wtykowych z wejsciem kablowym metrycznym lub
PG.

Ptaszczyzna przytaczania przewodow jest rozplanowana
jako element srubowy. Wszystkie przytagczeniowe ele-
menty Srubowe sg wyposazone w sprezyne zabezpiecza-
jaca drut.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja RockStar® zestawy HDC-Ztacza przemystowe,
Kit, HE, Rozmiar instalacji: 4, bieguny: 10, ztacze
$rubowe, 500V, 16 A, odlew ci$nieniowy alumi-

niowy, M 25
Nr zam. 1802420000
Typ HDC-KIT-HE 10.110 M
GTIN (EAN) 4032248256877
llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 27.02.2026 12:36:45 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1802420000

Karta katalogowa

HDC-KIT-HE 10.110 M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

460.68 g

Temperatury

Temperatura graniczna

-40°C..100°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aeec076

Dane ogolne

Powierzchnia lakier proszkowy Stopien ochrony IP65
Typoszereg HE

wersja

Wymiary wlotéw kablowych M 25 liczba wpustéw kablowych u géry 0

liczba wpustéw kablowych z boku 1 Rodzaj przytgcza ztacze $rubowe
wersja systemu zamykania Zatrzask mocujacy boczny Rozmiar instalacji 4
u dotu
uszczelka NBR kolor (RAL) RAL 7035
BG 4
Informacje ogédlne
Liczba biegunéw 10 Rodzaj przytagcza PE ztacze $rubowe
Rozmiar instalacji 4 Dtawnica kablowa M 25
Materiat podstawowy odlew ci$nieniowy Typoszereg HE
aluminiowy
Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 500V Prad pomiarowy (DIN EN 6 1984) 16 A
BG 4
wersja
Rodzaj przytgcza ztacze srubowe Rozmiar instalacji 4
Przekréj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2
Powierzchnia lakier proszkowy moment dokrecajacy maks. zestyk 0.55 Nm

gtéwny

Materiat podstawowy

odlew ci$nieniowy
aluminiowy

moment dokrecajgcy min. zestyk gtéwny 0.5 Nm

BG

4
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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HDC COS

Ogobine dane zamoéwieniowe

Do naszych wktadéw oferujemy réznorodne akcesoria.
Wsréd nich miedzy innymi systemy kodowania do

Typ HDC COS 16 Wersja
Nr zam. 1431000000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, System kodowania
GTIN (EAN) 4008190052706
llos¢ 1ST
Typ HDC COS 24 Wersja
Nr zam. 1430900000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, System kodowania
GTIN (EAN) 4008190077228
llos¢ 1ST
Typ HDC COS 32 Wersja
Nr zam. 1430800000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, System kodowania
GTIN (EAN) 4008190176181
llos¢ 1ST
SPB
Do naszych wktadow oferujemy réznorodne akcesoria.
. Wsréd nich miedzy innymi systemy kodowania do

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SPB-M 3 Wersja

Nr zam. 1203600000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Kotek blokujacy

GTIN (EAN) 4008190120047
lloé¢ 100 ST
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