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Modut Profibus-DP z funkcjg T-Connector umozliwia bez-
przerwowa eksploatacje magistrali obiektowej w czasie
serwisu lub w przypadku wymiany urzadzenia obiekto-
wego. Nie potrzeba jak dotad wytacza¢ uktadu magistrali
obiektowej, poniewaz urzgdzenie obiektowe mozna po
prostu podtgczy¢ ztgczem wtykowym lub zdjgé w trakcie
pracy - "plug and play" w obszarze magistrali obiektowe;j

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacza przemystowe, wktad HDC, modut ConCept
Nr zam. 1806050000

Typ HDC CM BUS 2BS T PBDP N

GTIN (EAN) 4032248275151

llos¢ 5 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 47.4 mm Wysokos¢ (cale) 1.8661 inch
Szeroko$é 11.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4488 inch
Dtugosc¢ 34 mm Dtugosc (cale) 1.3386 inch
Masa netto 22.18 g
Temperatury
Temperatura graniczna -20°C..85°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Modutly pneumatyczne ConCept
Barwny bezowy
Dane ogoélne
Liczba biegunéw 2 Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe
Barwny bezowy Materiat izolacyjny PC ze wzmocnieniem
widknem szklanym
(listowanie UL
i kwalifikacja pasma)
Typ ztgcze zenskie Materiat podstawowy Poliweglan
Typoszereg modut ConCept Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 32V
Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 0.8 kV Prad pomiarowy (DIN EN 61984) TA
61984)
bez halogenu false Produkt o niskiej dymotworczosci wg — Tak
DIN EN 45545-2
wymiary
Szeroko$¢ 11.4 mm dtugo$¢ cokotu 34 mm
wysoko$¢ gniazda 47.4 mm
Dane przytaczeniowe PE
moment dokrecajacy maks. ztagcze PE 0.6 Nm moment dokrecajgcy min. ztagcze PE 0.5 Nm
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Dane techniczne
wersja
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16 Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 5 mm
maks. pomiarowego
Rodzaj przytacza ztgcze srubowe Materiat podstawowy Poliweglan
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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