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Zdjecie produktu

Weidmiiller oferuje zaciski odgatezne dla réznych typow
systemow szyn zbiorczych. W zaleznosci od aplikacji
mozna wyrozni¢ izolowane i nieizolowane zaciski odga-
tezne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Terminal (Ztacze Bus)
Nr zam. 1814660000

Typ ZF 4 SBL

GTIN (EAN) 4032248302956
llos¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 22 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8661 inch
Wysokos$é 24.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.9646 inch
Szeroko$é 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 4529

Temperatury

Temperatura otoczenia -5°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni, Szyna  zakres temperatur roboczych, maks. 120°C

zbiorcza

Normy

IEC 60947-7-1

Szyna montazowa

Szyna zbiorcza

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni, Szyna  rodzaj montazu wtykany
zbiorcza

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Materiat izolacyjny Wemid

Barwny srebrny Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 400V

Znamionowe napigcie state 400V Znamionowe natgzenie pradu 24 A

Normy IEC 60947-7-1 Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 1.33 mQ
60947-7-x

Znamionowe napiecie udarowe 6 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W
60947-7-x

Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie do szyn zbiorczych 10 x 3 niezbedna ptyta zamykajaca Nie

mm

Liczba potencjatéw

1

liczba pozioméw

1

liczba zaciskéw na poziom

1

Szyna montazowa

Szyna zbiorcza
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przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

kierunek podtaczenia z boku Dtugos¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe liczba przytaczen 1

Zakres zaciskania, maks. 4 mm? Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 4 mm? Maks. przekrodj przytacza, przewod 0.5 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewododw, przewdd 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodoéw, przewdd 0.5 mm?2
jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 ECO00001 ETIM 7.0 EC000001
ETIM 8.0 ECO00001 ETIM 9.0 EC000001
ETIM 10.0 EC000001 ECLASS 9.0 27-14-11-46
ECLASS 9.1 27-14-11-46 ECLASS 10.0 27-14-11-46
ECLASS 11.0 27-14-11-46 ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16 ECLASS 14.0 27-25-01-16
ECLASS 15.0 27-25-01-16
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