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Zdjecie produktu

Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe Ogoélne dane zaméwieniowe

komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-

téw zabezpieczajgcych i funkcjonalnych bezposrednio Wersja Seria Z, Rzedowa listwa bezpiecznikowa, Przekroj
w listwe zaciskowa. Ztgczki szeregowe bezpiecznikowe ﬁqoomnitz;"t‘;‘;\;pi;:e";:iz'acze sprezynowe, czarny,
obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza- YpE— 1814690000

wodnie chroni¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem Ty, 751 6-2/FC

- idealne rozwigzanie do systemoéw sterowania i syste- GTIN (EAN) 4032248358489

mow rozdzielczych. Ztgczki szeregowe komponentéw llos¢ 25 szt.

umozliwiajg wtaczenie komponentoéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-
wana na funkcje instalacje.
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Dopuszczenia
Atesty o,
u —
T
( € I}NUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9685 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 51 mm Wysokos$é 70 mm
Wysoko$é (cale) 2.7559 inch Szeroko$c¢ 8.1 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.3189 inch Masa netto 20.6 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8 Wskazéwka montazowa montaz bezposredni

maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy DIN 72581-3, IEC
60947-7-3

Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Kierunek dodatkowego przytacza ukos$nie przekréj przytacza przewodu, 6 mm?2

cienkodrutowe z konncéwka kablowg DIN

46228/1, dalsze przytagcze, maks.

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze sprezynowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony Wskazowka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu weciskany

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny czarny

Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm?2 Napigcie znamionowe 250V
napiecie znamionowe do ztgcza 260V Znamionowe napigcie state 250V
sgsiedniego
Znamionowe natezenie pradu 30A Prad przy maksymalnym 30A
oprzewodowaniu
Normy DIN 72581-3, IEC Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 0.78 mQ
60947-7-3 60947-7-x
Znamionowe napiecie udarowe 6 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC1.31 W
60947-7-x
Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekréj przewodu (CSA) 10 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 300V
Prad Gr C (CSA) 25 A Nr certyfikatu (CSA) 200039-1152892
Min. przekroj przewodu (CSA) 22 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 10 AWG Nr certyfikatu (cURus) E60693
(cURus)
Wielko$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 22 AWG
(cURus) (cURus)
Napiecie rozm. C (cURus) 300V Wielko$¢ przewodu Field wiring max 10 AWG
(cURus)
parametry systemu
Wykonanie Ztgcze sprezynowe, niezbedna ptyta zamykajaca Tak
element bezpiecznikowy,
bez LED, do poprzecznych
ztacz wtykowych, wolne z
jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 1
liczba zaciskdw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8
maks.
kierunek podtaczenia u gory Dtugosc¢ odizolowania 10 mm
Rodzaj przytacza 2 ztgcze sprezynowe Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.33 mm? Wielko$¢ ostrza 4,0x 0,8 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm? Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 10 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

drutu, maks.
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Dane techniczne

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm? Maks. przekroj przytacza, przewod 6 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.
Maks. przekrdj przytacza, przewod 0.33 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewéd 10 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0.33 mm?2 Maks. przekroj przytacza, cienki przewoéd 0.33 mm?2
jednodrutowy, min. wielodrutowy, min.
Wazna informacja
Informacje produktowe Napiecie zalezy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaznika
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Rysunki

ATO® Style Blade Fuse according to DIN 72581-3
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Mostki poprzeczne

Mmoo
il LA

St

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 6/2 GE Wersja

Nr zam. 1627850000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200428

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 6/3 GE Wersja

Nr zam. 1627860000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200435

llosé 60 ST

Typ ZQV 6/4 GE Wersja

Nr zam. 1627870000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200442

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 6/24 GE Wersja

Nr zam. 1908990000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4032248535309

llos¢ 10 ST

Typ ZQV 6/32 GE Wersja

Nr zam. 1733640000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190994334

lloé¢ 10 ST

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogobline dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegolnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzystg
strukture wewnatrz szafy sterujgcej. Ptyta zamykajgca
zamyka rzad ztaczek szeregowych po bokach,

chronigc je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujgc czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztagczek szeregowych firmy
Weidmiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ ZAP ZDUB-2 SW
Nr zam. 1814710000
GTIN (EAN) 4032248359417
llogé 50 ST

Wersja

Seria Z, Ptyta zamykajgca
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llos¢ 50 ST

Typ EW 35 GR 7032 Wersja

Nr zam. 0383530000 Wspornik koncowy, szary, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$¢: 9 mm, 120
GTIN (EAN) 4008190027322 °C

llosé 50 ST

Typ EW 35/SCHA/M3 Wersja

Nr zam. 0258660000 Wspornik koncowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokosé: 16.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190033477 100 °C

llos¢ 20 ST

Typ WEW 35/1 Wersja

Nr zam. 1059000000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4008190172282 12 mm, 100 °C

llos¢ 50 ST

Typ WEW 35/2 Wersja

Nr zam. 1061200000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, HB, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4008190030230 mm, 100 °C

lloé¢ 50 ST

Typ ZEW 35 Wersja

Nr zam. 9540000000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 6
GTIN (EAN) 4008190956264 mm, 100 °C

llos¢ 20 ST

Typ ZEW 35/2 Wersja

Nr zam. 8630740000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4032248348916 mm, 100 °C

llosé 20 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
LB

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
fatwy sposdb dokonaé¢ pomiaréw.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZTA 7/ZA Wersja

Nr zam. 1780670000 Akcesoria, Adapter testowy, 9 A

GTIN (EAN) 4032248180202

llosé 25 ST

Typ PS 2.3 RT Wersja

Nr zam. 0180400000 Zacisk pomiarowy (terminal), 230 V, 20 mA

GTIN (EAN) 4008190060121
llosé 20 ST

Pokrywa ostrzegawcza

KT

9

\ 1L

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy
zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje
sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
napiecia zewnetrznego.

Typ ZAD 2/4 Wersja

Nr zam. 1609080000 Seria Z, Ostona
GTIN (EAN) 4008190263317

llos¢ 20 ST

druk specjalny

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztgcz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609830000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190456603 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 200 ST
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neutralna

Ogobline dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 12/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609900000 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203467 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llogé 600 ST

Typ WS 12/6.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609920000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190203511 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llogé 540 ST

Typ ZS 12/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1610020000 ZS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190444600 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 400 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujace typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

lloé¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llos¢ 100 ST
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Bezpiecznik

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu
ztaczek bezpiecznikowych oferujemy réwniez
odpowiednie wktadki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje
bezpieczniki do ochrony urzadzen (bezpieczniki
miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38

S -] mm, wktadki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a takze
-~ | bezpieczniki samochodowe i wytgczniki automatyczne.
“at Pierscienie ograniczajace do uchwytéw bezpiecznikéw
s uzupetniajg oferte.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ETA 118001 0.25A Wersja

Nr zam. 1278860000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.25 A

GTIN (EAN) 4050118091441

llos¢ 5 ST

Typ ETA 118001 0.1A Wersja

Nr zam. 1278840000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.1 A

GTIN (EAN) 4050118091373

llosé 5 ST

Typ ETA 118001 8A Wersja

Nr zam. 1279060000 Bezpiecznik miniaturowy, 8 A

GTIN (EAN) 4050118091410

llos¢ 5 ST

Typ ETA 118001 7A Wersja

Nr zam. 1279050000 Bezpiecznik miniaturowy, 7 A

GTIN (EAN) 4050118091434

llos¢ 5 ST

Typ ETA 1180 01 6A Wersja

Nr zam. 1279040000 Bezpiecznik miniaturowy, 6 A

GTIN (EAN) 4050118091502

lloé¢ 5 ST

Typ ETA 1180 01 5A Wersja

Nr zam. 1279030000 Bezpiecznik miniaturowy, 5 A

GTIN (EAN) 4050118091465

llos¢ 5 ST

Typ ETA 118001 4A Wersja

Nr zam. 1279020000 Bezpiecznik miniaturowy, 4 A

GTIN (EAN) 4050118091496

llosé 5 ST

Typ ETA 118001 3A Wersja

Nr zam. 1278990000 Bezpiecznik miniaturowy, 3 A

GTIN (EAN) 4050118091298

llos¢ 5 ST

Typ ETA 1180 01 3.5A Wersja

Nr zam. 1279010000 Bezpiecznik miniaturowy, 3.5 A

GTIN (EAN) 4050118091397

llosé 5 ST

Typ ETA 1180 01 2A Wersja

Nr zam. 1278970000 Bezpiecznik miniaturowy, 2 A

GTIN (EAN) 4050118091489

llos¢

5 ST
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Typ ETA 118001 2.5A Wersja

Nr zam. 1278980000 Bezpiecznik miniaturowy, 2.5 A
GTIN (EAN) 4050118091403

llosé 5 ST

Typ ETA 118001 1A Wersja

Nr zam. 1278950000 Bezpiecznik miniaturowy, 1 A
GTIN (EAN) 4050118091366

llos¢ 5 ST

Typ ETA 118001 10A Wersja

Nr zam. 1279070000 Bezpiecznik miniaturowy, 10 A
GTIN (EAN) 4050118091427

llos¢ 5 ST

Typ ETA 1180-01-1.6A Wersja

Nr zam. 1278960000 Bezpiecznik miniaturowy, 1.5 A
GTIN (EAN) 4050118091540

llosé 5 ST

Typ ETA 118001 0.8A Wersja

Nr zam. 1278940000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.8 A
GTIN (EAN) 4050118091526

llosé 5 ST

Typ ETA 118001 0.7A Wersja

Nr zam. 1278930000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.7 A
GTIN (EAN) 4050118091519

llos¢ 5 ST

Typ ETA 1180 01 0.6A Wersja

Nr zam. 1278920000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.6 A
GTIN (EAN) 4050118091533

llosé 5 ST

Typ ETA 118001 0.5A Wersja

Nr zam. 1278910000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.5 A
GTIN (EAN) 4050118091359

llos¢ 5 ST

Typ ETA 118001 0.4A Wersja

Nr zam. 1278880000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.4 A
GTIN (EAN) 4050118091380

llos¢ 5 ST

Typ ETA 118001 0.3A Wersja

Nr zam. 1278870000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.3 A
GTIN (EAN) 4050118091472

llos¢ 5 ST

Typ ETA 118001 0.2A Wersja

Nr zam. 1278850000 Bezpiecznik miniaturowy, 0.2 A
GTIN (EAN) 4050118091458

llosé 5 ST
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WS 12/6

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
— dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
{ pewnie osigda na ztgczu i bezpieczr_ﬂe zamyka siQ_ dzieki
: zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
L\ znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
N specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007200000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118391886

lloé¢ 600 ST

Data sporzgdzenia 22.12.2025 06:12:39 MEZ
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WS 12/6.5
. WS/ DEK
4 W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
— dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
i pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni

znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie

paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

LI
Sy

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6.5 MM WS Wersja

Nr zam. 2619930000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118626155

lloé¢ 600 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nos$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncoéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszcza¢ oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZST 1 Wersja

Nr zam. 1269070000 Akcesoria, No$nik zbiorczy
GTIN (EAN) 4050118094091

llosé 25 ST

Data sporzgdzenia 22.12.2025 06:12:39 MEZ
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Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z kornicowka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDS 1.0X5.56X150 Wersja

Nr zam. 2749380000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 5.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 150
GTIN (EAN) 4050118895605 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 1 mm

llos¢ 18T

Data sporzadzenia 22.12.2025 06:12:39 MEZ
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