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Zdjecie produktu

RoHS

Vnmum

Coraz wiecej komponentow musi znajdowac sie w nie-
wielkich przestrzeniach, w rozdzielnicach i szafkach. W
ramach doprowadzania zasilania, podtgczanie przewodow
jest coraz wiekszym wyzwaniem, zwtaszcza w przypadku
przewodoéw o duzych przekrojach. Nasza kompleksowa
gama rozwigzanh taczeniowych, zapewnia wygodne oka-
blowanie réwniez w trudnych warunkach przestrzennych.
Kompaktowa konstrukcja i kombinacja wielu praktycz-
nych korzysci dla obstugi sprawiaja, ze zasilanie rozdziel-
nic i paneli jest proste, wydajne oraz zapewnia oszczed-
nos$¢ miejsca.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, ztacze srubowe, niebie-
ski, 120 mm?2, 269 A, 1000 V, liczba przytaczen: 2

Nr zam. 1820560000

Typ WDU 95N/ 120N BL

GTIN (EAN) 4032248369614

llos¢ 5 szt.
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Dopuszczenia
N UK
( € @ 7= |ECEX A €A
INMETRO
Ly
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokos$¢ 90 mm Gtebokos¢ (cale) 3.5433 inch

Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 91 mm Wysokos$é 91 mm

Wysoko$¢ (cale) 3.5827 inch Szeroko$é 27 mm

Szeroko$¢ (cale) 1.063 inch Masa netto 261.8¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56°C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO 14ATEX1338U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD14.0005U

Napiecie maks. (ATEX) 880V Prad (ATEX) 221 A

Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 120 mm?2 Napiecie maks. (IECEX) 880V

Prad (IECEX) 221A Maks. przekroj przewodu (IECEX) 120 mm?

Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Etykieta Ex 2014/34/WE 12GD

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG, kemil 250 Wskazowka montazowa montaz bezposredni
maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 4 Normy IEC 60947-7-1
Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze srubowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Tak rodzaj montazu weciskany
eksplozji
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Materiat podstawowy Wemid Barwny niebieski
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 120 mm?2 Napiecie znamionowe 1000V
Znamionowe napiecie state 1000V Znamionowe natezenie pradu 269 A
Prad przy maksymalnym 290 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.12 mQ Znamionowe napigcie udarowe 8 kV
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC8.61 W Stopien zanieczyszczenia 3
60947-7-x
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 0000 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 1000V
Prad Gr C (CSA) 220 A Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Min. przekréj przewodu (CSA) 4 AWG
dane znamionowe wg UL
Min. przekréj przewodu (UR) 4 AWG Maks. przekrdj przewodu (UR) 250 kemil
Wielkos¢ przewodu Factory wiring max 250 kemil Prad Gr C (UR) 228 A
(UR)
Napiecie rozm. C (UR) 1000V Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 4 AWG
(UR)
Nr certyfikatu (UR) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 4 AWG
(UR)
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 250 kcmil
(UR)
parametry systemu
Wykonanie Ztgcze Srubowe, do niezbedna ptyta zamykajaca Nie
przykrecanego potaczenia
poprzecznego, zamknigte
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Tak
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Tak

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B13 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG, kemil 250
maks.
kierunek podtgczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 20 Nm
Moment obrotowy dociggajgcy, min. 12 Nm Dtugos¢ odizolowania 27 mm
Rodzaj przytgcza ztacze $rubowe liczba przytaczen 2
Zakres zaciskania, maks. 150 mm?2 Zakres zaciskania, min. 16 mm?2
Sruba dociskowa M 10 Wielko$¢ ostrza S6 (DIN 6911)
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 4 Przekréj przytacza przewodu, cienki 95 mm?2
przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 16 mm2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 95 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.
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Przekréj przytacza przewodu, cienki 16 mm2

Przekroj przytacza przewodu, z cienkiego 120 mm?2

przewéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 16 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 150 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 16 mm2 Przekréj przytacza przewodow, przewdd 16 mm?2

wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodow, przewéd 16 mm?2
jednodrutowy, min.

jednodrutowy, maks.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 ECO00897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 ECO00897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Mostek poprzeczny

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
J ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
V Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
‘ okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
L/ nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
V Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
d > i wkrecane do ztagczek modutowych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WaQVv 95N/120N/2 Wersja

Nr zam. 1826890000 Ztacze krosujgce (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 269 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248329946 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 27.00, Izolowany: Nie, Szeroko$¢: 9.5
lloé¢ 5 ST mm

Typ WwaQv 95N/120N/3 Wersja

Nr zam. 1826900000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 269 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248329953 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 27.00, Izolowany: Nie, Szeroko$¢: 9.5
lloé¢ 5 ST mm

Typ WwaQv 95N/120N/4 Wersja

Nr zam. 1826910000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 269 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248329960 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 27.00, Izolowany: Nie, Szeroko$¢: 9.5
lloé¢ 5 ST mm

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WEW 35/1 Wersja

Nr zam. 1059000000 Wspornik koncowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokos$¢:
GTIN (EAN) 4008190172282 12 mm, 100 °C

llogé 50 ST
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potaczenie pomocnicze

Dodatkowe ztgcze umozliwia utworzenie odrebnego
7 48 .. . P
P’ \° zaczepu napiecia. Mozna to wykorzysta¢ na przyktad do
& F N awaryjnegdo zasilania przed wytacznikiem gtéwnym lub po
By prostu jako dodatkowe ztgcze w aplikacji.
[ 4
Il
nr

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WZAD 95N/120N Wersja

Nr zam. 1859580000 Przytacze dodatkowe (terminal), 6 mm?2, liczba przytaczen: 1
GTIN (EAN) 4032248718429

llos¢ 5 ST

Pokrywa ostrzegawcza

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy
zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje

sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
N napiecia zewnetrznego.
‘\'\\;} b
) S
I i

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WAD 20 GE WSD Wersja

Nr zam. 9512260000 Oznaczenie terminala, zétty, Raster w mm (P): 18.00, Nadrukowane
GTIN (EAN) 4008190403942 znaki: symbole, poziomo

llos¢ 10 ST
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tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

neutralna
: Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
W: do wszystklich przewoglc’:w oraz wtykévy, a '.cakze
Crrrriig podzespp’fow elektroplcznych. System jest |dea!ny
e e do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
o e e szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
R o e o oznacznikow.
bl Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
]
I
|

(I I P P P
[ I 0 N P P
O e e

Ogobine dane zamoéwieniowe

Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/8 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1856740000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248400850 Weidmueller, biaty

llos¢ 800 ST

Typ WS 15/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609880000 WS, Znakowanie zaciskdw, 15 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190203504 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 480 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikow oferujg mozliwos¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty kagtowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llosé 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST

Data sporzgdzenia 09.11.2025 11:08:28 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1856740000
https://eshop.weidmueller.com/p/1609880000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000

Karta katalogowa Weidmiiller i
WDU 95N/120N BL

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Akcesoria
DEK 5/8
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
» - dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
/ paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8 MM WS Wersja

Nr zam. 2007130000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 8 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118392012

lloé¢ 500 ST
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