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Zdjecie produktu

Wiyki zenskie z systemem ztgcz srubowych TOP do pod-
tgczania przewodow z prostym kierunkiem odejs$cia oraz
kotnierzem $srubowym. Ztgcza zenskie majg miejsce na
umieszczanie etykiet i mogg by¢ kodowane. HC = High
Current (przystosowane do pradéw o duzych nateze-
niach).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm,
Liczba biegunéw: 20, 180°, Przylacze TOP, Zakres
zaciskania, maks. : 2.5 mm?, skrzynia

Nr zam. 1844170000
Typ BLT 5.08HC/20/180F SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248356096
lloéé 12 szt.
parametry produktu IEC: 400V /27 A/0.2-2.5 mm?

UL: 300V /17 A/ AWG 26 - AWG 14
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 31.8 mm Gtebokos¢ (cale) 1.252 inch
Wysokos$é 12.2 mm Wysokos¢ (cale) 0.4803 inch
Szeroko$é 111.4 mm Szeroko$¢ (cale) 4.3858 inch
Masa netto 56.66 g

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08

Rodzaj przytgcza Przytacze pola

Metoda wykonywania ztgcz Przylacze TOP
Raster w mm (P) 5.08 mm
Raster w calach (P) 0.200"
Kierunek odejscia przewodu 180°

Liczba biegunéw 20

L1 in mm 96.52 mm

L1 w calach 3.800"
Liczba rzedéw 1

liczba rzedéw z biegunami 1

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed dotknigciem palcami
VDE 57 106

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 w stanie wetknietym/ IP 10 w stanie niewetknigtym

VDE 0470
Stopien ochrony IP20
Rezystancja skro$na b mQ
element kodowany Tak
Dtugos$é¢ odizolowania 13 mm
$ruba dociskowa M 2,5
koncéwka wkretaka 0,6 x3,5
koncéwka wkretaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Sita wtykania/biegun, maks. 8N
Sita ciagniecia / biegun, maks. 7N
Moment dokrecajacy Typ momentu obrotowego Przytacze przewodu
Informacja o uzyciu Moment dokrecajacy | min. 0.4 Nm
maks. 0.5 Nm
Typ momentu obrotowego Kotnierz $rubowy
Informacja o uzyciu Moment dokrecajacy | min. 0.2 Nm
maks. 0.25 Nm
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Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PBT Barwny pomaranczowy

Tabela koloréw (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych Illa

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) =200 Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykéw Stop Cu

Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa wtyku 4...8 um Sn hot-dip tinned
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C

Temperatura pracy, min. -50°C Temperatura pracy, max. 100 °C

Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?2

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14

maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2

cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 2.5 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.2 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 1.5 mm2
maks.
z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm?2
min.
z korncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 1.5 mm?
maks.
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,4 mmx 1,5 mm; 2,4 mm
b; o
Zaciskany przewod Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 0.5 mm?2
przewdd i koncoéwka tulejkowa Dtugos$é zdejmowania | znamionowi4 mm
izolacji
Zalecana tulejka HO0,5/18 OR
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 1T mm?2
przewdd i korncoéwka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | znamionowls mm
izolacji
Zalecana tulejka H1,0/18 GE
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 1.5 mm?2
przewdd i koncoéwka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | znamionowis mm
izolacji
Zalecana tulejka H1,5/18D SW
kablowa
Dtugos$é zdejmowania | znamionow#2 mm
izolacji
Zalecana tulejka H1,5/12
kablowa
Tekst referencyjny Zewnetrzna $rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz

podziatka (P), Dtugos¢ tulejek nalezy dobraé zaleznie od produktu i napiecia znamionowego.
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Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma

IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 27 A

(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 19A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 24 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 16 A napiecie znamionowe przy kat. 400V
biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2
napiecie znamionowe przy kat. 320V napiecie znamionowe przy kat. 250V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il /2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2
znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

odpornos$é na zwarcia

3x1sz100 A

Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

B / CSA) D / CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 15 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 15 A

CSA) CSA)

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 14
maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

B / UL 1059) D /UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 17 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
UL 1059) UL 1059)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 14
maks.
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugosé¢ VPE 352.00 mm
Szeroko$¢ VPE 140.00 mm Wysokos$¢ VPE 40.00 mm
Testy typu
Test: wytrzymatos$é znacznikdéw Standard DIN EN 61984 rozdziat 7.3.2 / 09.02 wedtug
wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 /
07.96
Test znacznik poczatku, typ materiatu, znacznik daty
Ocena dostepny
Test wytrzymatos$é
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidtowe potaczenie (brak Standard DIN EN 61984 rozdziaty 6.3 6.9.1 / 09.02, DIN
mozliwosci wymiany) EN 60512-13-56 / 11.06
Test 180° obrécone z elementami kodowymi
Ocena sprawdzony
Test kontrola wzrokowa
Ocena sprawdzony
Test: przekréj zaciskowy Standard DIN EN 60999-1 rozdziaty 71 9.1 / 12.00, DIN

EN 60947-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 12.02
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Typ przewodnika Typ przewodnika oraz petny 0,08 mm?2

przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 0,08 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz petny 2,5 mm?
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 2,5 mm?2
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 26/1
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 26/19
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 14/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 14/19
przekrdj przewodnika

Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.4 / 12.00
poluzowania przewodnikéw Wymaganie 0.2 kg

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 28/1

przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 26/19
przekrdj przewodnika

Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz petny 0,5 mm?2

przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 0,5 mm?2
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,7 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz petny 2,5 mm?

przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 2,5 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 14/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 14/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony
Test wyciggania Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.5 / 12.00

Wymaganie 25 N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 28/1
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie 210N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 26/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie 220N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz petny 0,5 mm?2

przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 0,5 mm?2
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony
Wymaganie 240 N
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 14/1

przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 14/19
przekrdj przewodnika

Ocena sprawdzony
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Wymaganie 260 N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz petny 2,5 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 2,5 mm?2
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$é: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * Additional variants on request
¢ Gold-plated contact surfaces on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
¢ Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest
cable sizes.
* P on drawing = pitch
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Zdjecie produktu

Rysunek wymiarowany
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Elementy kodujace

Ogoblne dane zamoéwieniowe

taczy tylko to, co faczy¢ trzeba: wtasciwe ztgcze na
wiasciwym miejscu.

Elementy kodujace i urzadzenia blokujace wyraznie
przypisujg elementy tagczace podczas procesu produkcji i
obstugi

Elementy kodujace i urzagdzenia blokujgce sg wktadane
przed montazem lub podczas fazy konfekcjonowania
kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmiuiller:
wystarczy przeprowadzi¢ indywidualng konfiguracje w
internetowym konfiguratorze wariantéw i otrzyma sie
kodowany element.

Btedne wyposazenie na ptytce drukowanej oraz btedne
wtykanie ztaczy staje sig juz niemozliwe.

Zaleta: nie trzeba szuka¢ btedéw podczas produkcji a
uzytkownikowi nie grozg btedy podczas montazu.

Typ BLZ/SL KO BK BX Wersja

Nr zam. 1545710000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, czarny, Liczba
GTIN (EAN) 4008190087142 biegunéw: 1

llos¢ 50 ST

Typ BLZ/SL KO OR BX Wersja

Nr zam. 1573010000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy,

GTIN (EAN) 4008190048396 pomaranczowy, Liczba biegunow: 1

llosé 100 ST

zabezpieczenia przed naprezeniami

Ogoblne dane zamoéwieniowe

W przypadku czestych zmian obciazen: ,sprzeg wleczony”
dla ztgczy wtykowych.

Odcigznik moze zrobi¢ wiegcej niz tylko odcigzaé
przewodniki:

Wystarczy zatrzasng¢ na wtyku:

faczenie kabli w wigzkiprowadzenie kablipomoc przy
przytaczaniu i odtgczaniu

Bez uszkodzen punktéw potaczenia; wyrazne, schludne
okablowanie zapewniajgce prostote obstugi.

Zalety dla uzytkownika: wieksza dostepno$¢ urzadzen
dzieki potagczeniom odpornym na state obcigzenia w
surowym $rodowisku przemystowym i wygodniejsza
obstuga.

Typ BLAT ZEO4 OR BX Wersja

Nr zam. 1577980000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed
GTIN (EAN) 4008190078249 naprezeniami, pomaranczowy, Liczba biegunéw: 4

llos¢ 50 ST

Typ BLAT ZEO8 OR BX Wersja

Nr zam. 1578010000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed
GTIN (EAN) 4008190003753 naprezeniami, pomaranczowy, Liczba biegunéw: 8

lloé¢ 50 ST
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SL 5.08HC/180F

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie z tworzywa sztucznego zbrojonego
widknem szklanym z prostym kierunkiem odejscia,
zoptymalizowane do lutowania na fali. Wariant z
kotnierzem (F) mozna przykreci¢ do odpowiedniego
elementu lub ptytki drukowanej. Gdy jest stosowana
wersja z kotnierzem lutowanym (LF), przy podtgczaniu
ptytki drukowanej nie jest potrzebna dodatkowa $ruba.
To rozwigzanie chroni réwniez punkty lutownicze
przed naprezeniami mechanicznymi. Wszystkie ztgcza
meskie mozna kodowac recznie lub zamoéwié wstepnie
zakodowane. HC = High Current (przystosowane do
pragdoéw o duzych natezeniach).

Typ SL 5.08HC/20/180F 3.2SN... Wersja

Nr zam. 1149050000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie

GTIN (EAN) 4032248932450 lutowane THR, 56.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 180°, Dtugos$¢ kotka
llos¢ 12 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SL 5.08HC/20/180F 3.2SN... Wersja

Nr zam. 1147720000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potaczenie

GTIN (EAN) 4032248931385 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegundéw: 20, 180°, Dtugos¢ kotka
llos¢ 12 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

SL 5.08HC/180LF

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie z tworzywa sztucznego zbrojonego
widknem szklanym z prostym kierunkiem odejscia,
zoptymalizowane do lutowania na fali. Wariant z
kotnierzem (F) mozna przykreci¢ do odpowiedniego
elementu lub ptytki drukowanej. Gdy jest stosowana
wersja z kotnierzem lutowanym (LF), przy podtgczaniu
ptytki drukowanej nie jest potrzebna dodatkowa $ruba.
To rozwigzanie chroni réwniez punkty lutownicze
przed naprezeniami mechanicznymi. Wszystkie ztgcza
meskie mozna kodowac recznie lub zamoéwié wstepnie
zakodowane. HC = High Current (przystosowane do
pragdow o duzych natezeniach).

Typ SL 5.08HC/20/180LF 3.2S... Wersja

Nr zam. 1149820000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248932849 Pofaczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 180°,
lloé¢ 12 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Typ SL 5.08HC/20/180LF 3.2S... Wersja

Nr zam. 1148380000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248931583 Potgczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 180°,
llos¢ 12 ST Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomarafnczowy,

skrzynia
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie wykonane z tworzywa sztucznego
zbrojonego wtéknem szklanym z kierunkiem odejscia
90°, zoptymalizowane do lutowania na fali. Wariant

z kotnierzem (F) mozna przykreci¢ do odpowiedniego
elementu lub ptytki drukowanej. Gdy jest stosowana
wersja z kotnierzem lutowanym (LF), przy podtgczaniu
ptytki drukowanej nie jest potrzebna dodatkowa $ruba.
To rozwigzanie chroni réwniez punkty lutownicze
przed naprezeniami mechanicznymi. Wszystkie ztgcza
meskie mozna kodowac recznie lub zamoéwié wstepnie
zakodowane. HC = High Current (przystosowane do
pragdoéw o duzych natezeniach).

Typ SL 5.08HC/20/90F 3.2SN ...  Wersja

Nr zam. 1150290000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie
GTIN (EAN) 4032248105977 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 90°, Dtugos$¢ kotka
llos¢ 12 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SL 5.08HC/20/90F 3.2SN ...  Wersja

Nr zam. 1149210000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potaczenie

GTIN (EAN) 4032248936427 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegundéw: 20, 90°, Dtugo$¢ kotka
llos¢ 12 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
SL 5.08HC/90LF

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza meskie wykonane z tworzywa sztucznego
zbrojonego wtdknem szklanym z kierunkiem odejscia
90°, zoptymalizowane do lutowania na fali. Wariant

z kotnierzem (F) mozna przykreci¢ do odpowiedniego
elementu lub ptytki drukowanej. Gdy jest stosowana
wersja z kotnierzem lutowanym (LF), przy podtgczaniu
ptytki drukowanej nie jest potrzebna dodatkowa $ruba.
To rozwigzanie chroni réwniez punkty lutownicze
przed naprezeniami mechanicznymi. Wszystkie ztgcza
meskie mozna kodowac recznie lub zamoéwié wstepnie
zakodowane. HC = High Current (przystosowane do
pragdow o duzych natezeniach).

Typ SL 5.08HC/20/90LF 3.2SN... Wersja

Nr zam. 1150540000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248936342 Potaczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 90°,
lloé¢ 12 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Typ SL 5.08HC/20/90LF 3.2SN... Wersja

Nr zam. 1149980000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248936649 Potgczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 90°,
llos¢ 12 ST Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomarafnczowy,

skrzynia
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N

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacze meskie odporne na wysokie temperatury,
pakowane w pudetku lub tasmie. Na tasmie, z

kotkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do
montazu automatycznego. Kotek lutowniczy 3,2 mm
przystosowany do lutowania rozptywowego oraz na fali.
Ztacza meskie majg miejsce na umieszczanie etykiet i
mog3a by¢ kodowane. HC = High Current (przystosowane
do pragdéw o duzych natezeniach).

Typ SL-SMT 5.08HC/20/180F 3...
Nr zam. 1820810000

GTIN (EAN) 4032248317677

lloé 12 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potaczenie
lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegundw: 20, 180°, Dtugos¢

kotka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL-SMT 5.08/180LF Box

N

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ztgcze meskie odporne na wysokie temperatury,
pakowane w pudetku lub tasmie. Na tasmie, z

kotkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do
montazu automatycznego. Kotek lutowniczy 3,2 mm
przystosowany do lutowania rozptywowego oraz na fali.
Ztacza meskie majg miejsce na umieszczanie etykiet i
mog3a by¢ kodowane. HC = High Current (przystosowane
do pradéw o duzych natezeniach).

Typ SL-SMT 5.08HC/20/180LF ... Wersja

Nr zam. 1776542001 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248159420 Potaczenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 180°,
llosé 12 ST Dtugosé kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Typ SL-SMT 5.08HC/20/180LF ... Wersja

Nr zam. 1838620000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248348688 Potaczenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 180°,
lloé¢ 12 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL-SMT 5.08HC/90F Box

Ztacze meskie odporne na wysokie temperatury,
pakowane w pudetku lub tasmie. Na tasmie, z

kotkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do
montazu automatycznego. Kotek lutowniczy 3,2 mm
przystosowany do lutowania rozptywowego oraz na fali.
Ztacza meskie majg miejsce na umieszczanie etykiet i
mog3a by¢ kodowane. HC = High Current (przystosowane
do pragdéw o duzych natezeniach).
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SL-SMT 5.08HC/20/90F 3... Wersja

Nr zam. 1837810000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
GTIN (EAN) 4032248347629 lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 90°, Dtugos¢
llos¢ 12 ST kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SL-SMT 5.08HC/90LF Box

)

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ztgcze meskie odporne na wysokie temperatury,
pakowane w pudetku lub tasmie. Na tasmie, z

kotkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do
montazu automatycznego. Kotek lutowniczy 3,2 mm
przystosowany do lutowania rozptywowego oraz na fali.
Ztacza meskie majg miejsce na umieszczanie etykiet i
moga by¢ kodowane. HC = High Current (przystosowane
do pradéw o duzych natezeniach).

Typ SL-SMT 5.08HC/20/90LF 3... Wersja

Nr zam. 1780610000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248165919 Potaczenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 90°,
llosé 12 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SLDV-THR 5.08/180F

&

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury, dwupoziomowe,

z bocznym przesunigciem, ztagcze meskie z kotnierzem
lub kotnierzem lutowniczym. Pin lutowniczy 1,5 mm
przystosowany do lutowania rozptywowego. Pin
lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania
selektywnego i rozptywowego. Ztgcza meskie majg
miejsce na opis i moga by¢ kodowane.

Typ SLDV-THR 5.08/40/180F 3... Wersja

Nr zam. 1889390000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie

GTIN (EAN) 4032248495733 lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 40, 180°, Dtugosé
llos$é 8 ST kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SLDV-THR 5.08/180FLF

Odporne na wysokie temperatury, dwupoziomowe,

z bocznym przesunigciem, ztagcze meskie z kotnierzem
lub kotnierzem lutowniczym. Pin lutowniczy 1,5 mm
przystosowany do lutowania rozptywowego. Pin
lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania
selektywnego i rozptywowego. Ztgcza meskie majg
miejsce na opis i mogg by¢ kodowane.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SLDV-THR 5.08/40/180FLF... Wersja

Nr zam. 1889290000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz / kotnierz lutowany,
GTIN (EAN) 4032248495634 Potaczenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 40, 180°,
llo$¢ 8 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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