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Podczas gdy w standardowym systemie M 12 trzeba
mozolnie dokreca¢ tuleje obrotowg i montowac zabez-
pieczenie przed wstrzagsami, w wersji push-pull wystarczy
jeden klik, jak w popularnych systemach potaczen wezy
ogrodowych . Ryglowanie sygnalizowane wyraznie sty-
szanym kliknigciem gwarantuje bezpieczne i niezawodne
potagczenie oraz duzg szczelno$é. Nowe rozdzielacze SAI
Push-Pull mozna stosowaé zaréwno razem z tgcznikami
wtykowymi M 12, jak tez z nowymi tacznikami wtyko-
wymi push-pull.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja z odejéciem M23, 19-biegunowe, M12, 30V,
Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED:
Tak, Typ okablowania: PNP

Nr zam. 1847970000
Typ SAI-4-S 5P FC
GTIN (EAN) 4032248369164
lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 116 mm Gtebokos¢ (cale) 4.5669 inch
Wysokos$é 34.3 mm Wysokos¢ (cale) 1.3504 inch
Szeroko$é 54 mm Szeroko$¢ (cale) 2.126 inch
Masa netto 18149

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -25-80°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane przytacza

Dtugo$¢ usunigcia ptaszcza izolacyjnego 100 mm odejécie rozdzielcze z odejsciem M23, 19-
biegunowe

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe, min. 0V Napiecie znamionowe, maks. 30V

napiecie probiercze 1kV Maks. pojemno$¢ pojedynczego gniazda 4 A

prad catkowity 9A prad na sygnat 2A

separacja potencjatéw dostepna Nie Opor izolacji 109 Q

Dane materiatowe

Podstawowy materiat obudowy PA 6 GF materiat rozdzielczy tworzywo sztuczne

kolor obudowy

szary, RAL 7032

Gniazdo srubowe

CuZn, niklowany

Materiat stykow CuZn Powierzchnia styku poztacany
Materiat podstawy stykéw PBT (UL 94 VO)

Dane ogodlne techniczne

Stopien ochrony IP67 Kodowanie stacji wtykowych Kodowanie A
Liczba biegunéw 5 Liczba gniazd stykowych 4

Sciezka pofaczenia M12 Stopien zanieczyszczenia 3

Metoda wypalania V-0 LED Tak
czujnik bezdotykowy LED Tak Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej  zielony
Kolor diody do funkcji E/A 26ty

Dane techniczne kabla

Liczba biegunéw 5 Przydatnos$¢ do tancucha ciggowego Nie
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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M12

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kotpaki ochronne zabezpieczajg wolne gniazda przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych.

Typ SAI-SK-M12 Wersja

Nr zam. 9456050000 Chronione podzespoty, Nasadka ochronna

GTIN (EAN) 4008190304058
llosé 30 ST

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztacza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET -DM Wersja

Nr zam. 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436859
llog¢ 18T
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/20 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609940000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4008190203528
llos¢ 200 ST
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